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M8組立式コネクタ SACC

特長

Push-lock式（プッシュロック式）接続によるM8組立式コネクタ。

特殊工具不要で電線を挿し込むだけの簡単配線とコンパクトなコネクタ接続が実現できます。

1 Push-lock式接続

電線を挿し込むだけで配線可能なPush-lock式接続を採用。

省工数だけではなく、作業者に依らない接続品質の統一や緩み防止、

カラーコーディングにより、信頼性と操作性の向上につながります。

2 カラーコーディング

端子側面の開閉レバー色は電線の絶縁体色に対応。コンパクトな

コネクタに有効な視認性の向上により、視覚的に配線できること

で誤配線を予防します。

3 省スペースコネクタ

M8コネクタはM12コネクタと比較すると、約3分の1の大きさで

使用可能。センサやデバイスの小型化に適したM8コネクタにより、

省スペース性が向上します。

● Push-lock式（プッシュロック式）

Push-in式にレバー構造を加えた接続方式。端子側面の開閉レバーにより、

裸線の接続や電線の取り外しを容易にすることで、より柔軟な電線接続に

対応することができます。
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製品ラインアップ

コネクタ M8コネクタ（IEC 61076-2-104）

極数 3極 4極

外観

オス/メス オス メス オス メス

ストレート 1482516 1482523 1482520 1482525

アングル 1482521 1482526 1482522 1482527

ピンアサイン

電線接続方式 Push-lock式

コード Aコード

定格電圧 AC48V / DC60V AC/DC30V

定格電流 4A

保護等級 IP67

適合電線径（AWG） 0.14～0.5mm2（26～20）

適合ケーブル径 3.5～5.5mm

使用温度範囲 -25～85℃
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