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Es tiempo para un nuevo estándar 

La solución integral para su tablero de control  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPLETE line es un sistema compuesto por 
productos de hardware y software, servicios de 
consultoría y soluciones de sistemas que le ayudan a 
optimizar sus procesos en la fabricación de tableros de 
control. Ingeniería, compra, instalación y operación se 
vuelven significativamente más fáciles para usted. 

 
 

   
Ahorro de tiempo en todo 

el proceso de ingeniería 
Manejo intuitivo 
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1. Conectividad  
1.1. Bornas Complete  Line   

 

  ¿Qué tipo de conexión se adapta mejor a su aplicación?   ¿Cuál es el calibre de cable que está usando? 
  ¿Cuántos puntos de conexión requiere?   ¿Cuál es el voltaje/corriente nominal a los cuales operará su aplicación? 

 
Tecnología de conexión  Puntos de 

Conexión  Calibre  Voltaje /  
Corriente  

Dimensiones mm 
(Ancho/Largo/Alto)  

Unidad de 
Empaque Modelo  Código  

Borna Paso 
Código  

Borna Neutro  
Código 

Borna Tierra  
Código Tapa  

Borna  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tornillo UT 

 

2,5 mm2 
26-12 AWG 

1000 V 
24 A 5,2/47,7/47,5 50 UT 2,5 3044076 3044089 3044092 3047028 

4 mm2 
26-10 AWG 

1000 V 
32 A 6,2/47,7/47,5 50 UT 4 3044102 3044115 3044128 3047028 

6 mm2 
24-8 AWG 

1000 V 
41 A 8,2/47,7/47,5 50 UT 6 3044131 3044144 3044157 3047028 

10 mm2 
20-6 AWG 

1000 V 
57 A 10,2/47,7/47,5 50 UT 10 3044160 3044188 3044173 3047028 

16 mm2 
16-4 AWG 

1000 V 
76 A 12,2/55,5/55 50 UT 16 3044199 3044209  3044212 3047206 

35 mm2 
14-1/0 AWG 

1000 V 
125 A 16/60,2/65,7 1 UT 35 3044225 3044238 3044241 N/A 

 

4 mm2 
26-10 AWG 

500 V 
32 A 6,2/57,8/47,5 50 UT 4 TWIN 3044364 3044500 3044380 3047141 

 

4 mm2 
26-10 AWG 

500 V 
32 A 6,2/65,4/47,5 50 UT 4-QUATTRO 3044571 3044584 3044597 3047170 

  

2,5 mm2 
26-12 AWG 

500 V 
24 A 5,2/69,9/65 1 UTTB 2,5 3044636 3044649 3044665 3047293 

4 mm2 
26-10 AWG 

800 V 
30 A 6,2/69,9/65 1 UTTB 4 3044814 3044791 3044759 3047293 

                 
2,5 mm2 

26-12 AWG 
500 V 
19 A 5,2/90/77,5 1 UT 2,5 3L 3214259 3002389 3214275 3214314 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Push-in PT 

 

2,5 mm2 
26-12 AWG 

800 V 
24 A 5,2/48,5/36,5 50 PT 2,5 3209510 3209523 3209536 3030417 

4mm2 
24-10 AWG 

800 V 
32 A 6,2/56/36,5 50 PT 4 3211757 3211760 3211766 3030420 

6 mm2 
20-8 AWG 

1000 V 
41 A 8,2/57,7/43,5 50 PT 6 3211813 3211819 3211822 3212044 

10 mm2 
20-6 AWG 

1000 V 
57 A 10,2/67,7/50,5 1 PT 10 3212120 3212123 3212131 3212057 

16 mm2 
20-4 AWG 

1000 V 
76 A 12,2/75,4/52,6 50 PT 16 N 3212138 3212142 3212147 3212060 

 4 mm2 
26-10 AWG 

800 V 
32 A 6,2/66,5/36,5 50 PT 4 TWIN 3211771 3211775 3211780 3208977 

 4mm2 
24-10 AWG 

800 V 
32 A 6,2/77/36,5 50 PT 4-QUATTRO 3211797 3211802 3211809 3208979 

 

2,5 mm2 
26-12 AWG 

500 V 
22 A 5,2/68/47,5 1 PTTB 2,5 3210567 3210570 3210596 3211634 

4 mm2 
24-10 AWG 

500 V 
28 A 6,2/83,5/47,5 50 PTTB 4 3211786 3211793 3211854 3030462 

                 
2,5 mm2 

26-12 AWG 
500 V 
20 A 5,2/102/58 50 PT 2,5 3L 3210499 3210509 3210525 3211647 

 

 
Push-X XT 

 

2,5 mm2 
26-12 AWG 

800 V 
24 A 5,2/48.,6/35,3 50 XT 2,5 1343106 1343114 1343116 1343141 

6 mm2 
20-8 AWG 

1000 V 
41 A 8,2/62,8/42,2 50 XTV 6 1329493 1329494 1329495 1329515 

10 mm2 
20-6 AWG 

1000 V 
57 A 10,2/72/48,8 50 XTV 10 1329547 1329549 1329550 1329608 

16 mm2 
20-4 AWG 

1000 V 
76 A 12,2/77,2/49,8 50 XTV 16 1329672 1329673 1328674 1329675 

 
4 mm2 

26-10 AWG 
800 V 
32 A 5,2/60,4/35,3 50 XT 2,5 TWIN 1343117 1343121 1343123 1343146 

 
4mm2 

24-10 AWG 
800 V 
32 A 5,2/72,2/35,3 50 XT 2,5-QUATTRO 1343129 1343130 1343137 3030514 

 
2,5 mm2 

26-12 AWG 
500 V 
22 A 5,2/90/46,1 50 XTTB 2,5 1453789 1453899 1453897 1453880 

 
 
 
 
 
 

Esparrago RT 
 

2,5 mm2 
24-16 AWG 

1000 V 
24 A 12,3/66/51 50 RT 3 3049013 3049110 3049411 3049097 

6 mm2 
26-10 AWG 

1000 V 
41 A 16,3/66/51 50 RT 5 3049026 3049123 3049424 3049097 

35 mm2 
14-2 AWG 

1000 V 
125 A 20,3/84/63,8 25 RT 8 3049042 3049148 N/A 3049194 

 

1.2. Bornas para distribución de Potencia  
 
 

 

Tecnología de conexión  Puntos de 
Conexión  Calibre  Voltaje /  Dimensiones mm 

(Ancho/Largo/Alto)  
Unidad de  
Empaque  Modelo  Código  

Borna Paso 
Código  

Bornas Neutro  
Código  

Borna Tierra  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

PT POWER 

  35 mm2 
12-2 AWG 

1000 V  
125 A 16/91,6/69,8 10 PTPOWER 35 3212064 3212065 3212066 

  

50 mm2 
2/0-8 AWG 

1500 V  
150 A 20/101/105 10 PTPOWER 50 3260050 3260051 3260052 

95 mm2 
4-4/0 AWG 

1500 V  
232 A 25/105/108 3 PTPOWER 95 3260100 3260103 3260106 

185 mm2 
3/0 - 350 kcmil 

1500 VDC 
1000 VAC 

232 A 
25/105/108 3 PTPOWER 185 1054722 1054723 1054724 

https://www.phoenixcontact.com/es-co/productos/bornas-para-carril
https://www.phoenixcontact.com/es-co/productos/bornas-para-carril
https://www.phoenixcontact.com/es-co/productos/bornas-para-carril/bornas-de-alta-potencia
file:///C:/Users/dluna/Desktop/Phoenix%20Contact/Lista%20de%20Precios%20Pública/Cabinet%20Confidence%20Selector%20Guide%202020/UT.exe
file:///C:/Users/dluna/Desktop/Phoenix%20Contact/Lista%20de%20Precios%20Pública/Cabinet%20Confidence%20Selector%20Guide%202020/Push-in.exe


https://www.phoenixcontact.com/es-co/productos/bornas-para-carril/accesorios-para-bornas-para-carril
https://www.phoenixcontact.com/online/portal/mx?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/mxes/web/main/products/subcategory_pages/Terminal_blocks_P-15/4784f273-1e2b-4a34-8da7-709d3af232aa
https://www.phoenixcontact.com/online/portal/mx?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/mxes/web/main/products/subcategory_pages/Terminal_blocks_P-15/4784f273-1e2b-4a34-8da7-709d3af232aa


https://www.phoenixcontact.com/online/portal/mx?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/mxes/web/main/products/subcategory_pages/Distribution_blocks_P-15-13/65a26abb-5625-4434-8539-c7164326fd22
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Bornas Portafusible 
 
  ¿Cuántos puntos de conexión requiere?    ¿Cuál es el voltaje/corriente nominal a los cuales operará su aplicación? 
  ¿Qué tipo de conexión se adapta mejor a su aplicación?   ¿Cuál es el voltaje de alimentación del LED de indicación? 
  ¿Cuál es el calibre de cable que está usando?     

 
Puntos de Conexión  Tecnología de 

conexión  Calibre  Voltaje /  
Corriente  

Voltaje LED de 
Indicación  

Unidad de 
Empaque  Modelo  Código  

  

Tornillo 4 mm2 
26-10 AWG 

500 V 
6,3 A 

Sin Indicación 50 TB 4-HESI (5X20) I 3246418 

  

12-30 V AC/DC 50 TB 4-HESILED 24 (5X20) I 3246434 

110-250 V AC/DC 50 TB 4-HESILA 250 (5X20) I 3246450 

  
Sin indicación 50 TB 4-2L-HESI (5X20) I 3246847 

  12-30 V AC/CD 50 TB 4-2L-HESILED 24 (5X20) I 3246854 

 
1.5. Conectores de sensor/actuador  para armar  

 
  ¿Qué tamaño de rosca necesita? 
  ¿Cuántos polos/puertos de conexión requiere? 
  ¿Qué tipo de conexión, Macho o Hembra? 
  ¿Qué orientación del conector se ajusta más a su instalación? 
 ¿Qué material es el apropiado para el ambiente de instalación? 

 
Rosca Número de 

polos 
Tipo de 

conexión  Orientación  Material  Calibre  Voltaje / Corriente  Modelo  Código  

M8 

  

Hembra 
 Recto  

Latón 
Niquelado 0,14 mm² ... 0,5 mm² 

48 V AC / 60 V DC 
SACC-M 8FS-3CON-M-SW 1506888 

4 A 

Macho Latón 
Niquelado 0,14 mm² ... 0,5 mm² 

48 V AC / 60 V DC 
SACC-M 8MS-3CON-M-SW 1501252 

4 A 

M12   

Hembra 
 Recto  

Plástico 0,25 mm² ... 0,75 
mm² 

250 V AC / 250 V DC 
SACC-M12FS-4CON-PG7  1681114 

4 A 

Zinc Niquelado 0,25 mm² ... 0,75 
mm² 

250 V AC / 250 V DC 
SACC-M12FS-4CON-PG7-M 1681127 

4 A 

  Zinc Niquelado 0,25 mm² ... 0,75 
mm² 

250 V AC / 250 V DC 
SACC-M12FR-4CON-PG7-M 1681143 

4 A 

Macho 
 Recto  

Plástico 0,25 mm² ... 0,75 
mm² 

250 V AC / 250 V DC 
SACC-M12MS-4CON-PG 7 1681088 

4 A 

Zinc Niquelado 0,25 mm² ... 0,75 
mm² 

250 V AC / 250 V DC 
SACC-M12MS-4CON-PG 7-M 1662528 

4 A 

  Zinc Niquelado 0,25 mm² ... 0,75 
mm² 

250 V AC / 250 V DC 
SACC-M12MR-4CON-PG7-M 1681101 

4 A 

  

Hembra 
 Recto  

Zinc Niquelado 0,25 mm² ... 0,75 
mm²  

48 V AC / 60 V DC 
SACC-M12FS-5CON-PG 7-M 1662968 

4 A 

Macho Zinc Niquelado 0,25 mm² ... 0,75 
mm²  

48 V AC / 60 V DC 
SACC-M12MS-5CON-PG 7-M 1663116 

4 A 

 

1.6. Cajas de distribución M12  
 

 

 
Rosca Número de 

puertos  
Tipo de 

conexión  Longitud  Tipo de Señal  Indicación  Voltaje  Modelo  Código  

M12 
4 

Hembra 

5 m 
Universal Sin LED 120 VAC / VDC 

SACB-4/ 4- 5,0PUR SCO 1516962 
10 m SACB-4/ 4-10,0PUR SCO 1516975 

8 
5 m 

PNP LED 24 VDC 
SACB-8/ 8-L- 5,0PUR SCO 1517165 

10 m SACB-8/ 8-L-10,0PUR SCO 1517178 

 
 
 
 

  ¿Qué tamaño de rosca necesita? 
  ¿Cuántos polos/puertos de conexión requiere? 
  Tipo de conexión 
 ¿Qué longitud debe tener el cable? 
  ¿Qué tipo de señal de salida requiere? 
 ¿Requiere indicación led? 
 ¿Qué tipo de voltaje necesita? 
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https://www.phoenixcontact.com/online/portal/mx?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/mxes/web/main/products/subcategory_pages/Terminal_blocks_P-15/4784f273-1e2b-4a34-8da7-709d3af232aa
https://www.phoenixcontact.com/es-co/productos/conectores/conectores-circulares
https://www.phoenixcontact.com/es-co/productos/distribuidores-adaptadores-y-empalmadores-de-cables/cajas-distribuidoras


https://www.phoenixcontact.com/es-co/productos/conectores/conector-para-datos?f=NobwRAdghgtgpmAXGAsnAJgSwPYAJ1y4AuATlBAM4yYWYDPEYANGAGaYA2RcJAkukjClyVGrWwQA%2BvCwBXGMzaduJACoBPAA4JkKAKqqAggCEAMgFFFFIuo47Ue06t6SAyuYsBhVYvZwOAroYOPiEwpTUtAy%2ByjwAalAcsnAUSMBgntgARiQIALoAvnlAA
https://www.phoenixcontact.com/es-co/productos/conectores/conectores-industriales
https://www.phoenixcontact.com/online/portal/pi?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/pies/web/main/products/product_configurator/application_pages/heavy_connectors_p-20-08/heavy_connectors_p-20-08
https://www.phoenixcontact.com/es-co/configurar/conectores-industriales
https://www.phoenixcontact.com/es-co/configurar/conectores-industriales
https://www.phoenixcontact.com/es-co/configurar/conectores-industriales


https://www.phoenixcontact.com/es-co/productos/distribuidores-adaptadores-y-empalmadores-de-cables/cajas-de-empalme


https://www.phoenixcontact.com/es-co/productos/fuentes-de-alimentacion/fuentes-de-alimentacion-para-el-carril-din


https://www.phoenixcontact.com/assets/2018/interactive_ed/101_1107477/index.html?cpn=murl_demo-triopower&murl=demo-triopower
https://www.phoenixcontact.com/assets/2018/interactive_ed/101_1107477/index.html?cpn=murl_demo-triopower&murl=demo-triopower
https://www.phoenixcontact.com/assets/2018/interactive_ed/101_1107477/index.html?cpn=murl_demo-triopower&murl=demo-triopower


https://www.phoenixcontact.com/es-co/productos/sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-sai
https://www.phoenixcontact.com/es-co/productos/sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-sai/sai-dc
https://www.phoenixcontact.com/es-co/productos/sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-sai/acumuladores-de-energia?f=NobwRAdghgtgpmAXGAKnAxhA9gGywcwFuoACASQEUwAaMAMwEscAXOAJzIBMkwGBHAPqt0AC2x58ATxr0mrNikkAHBMgCyAVRQBBAEIAZAKIyAzs0k5VYTfpRkBAZUNGAwihmM4ObsjSZcBMTkVLSMLOwAalA4AK5wJkjAYCaEYAC6AL5pQA


https://www.phoenixcontact.com/es-co/productos/sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-sai/sai-dc
https://www.phoenixcontact.com/es-co/productos/sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-sai/sai-ac


https://www.phoenixcontact.com/es-co/productos/sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-sai/acumuladores-de-energia?f=NobwRAdghgtgpmAXGAKnAxhA9gGywcwFuoACASQEUwAaMAMwEscAXOAJzIBMkwGBHAPqt0AC2x58ATxr0mrNikkAHBMgCyAVRQBBAEIAZAKIyAzs0k5VYTfpRkBAZUNGAwihmM4ObsjSZcBMTkVLSMLOwAalA4AK5wJkjAYAByWGAAugC%2B6UA
https://www.phoenixcontact.com/es-co/productos/sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-sai/sai-ac
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Acumulador de energía QUINT -HP BAT  para UPS 1.5 kVA    
 

 
                     Datos basados en una temperatura ambiente de +25°C al inicio de operación 

 
HIGH POWER QUINT AC UPS  con salida a 120 VAC  
 

QUINT  HP-UPS 2.5kVA  QUINT  HP-BAT  

 

   

W x H x D en mm  188 x 240 x 143 188 x 240 x 143 156.5 x 354 x 143 
 120 AC / 2.5 kVA 230 AC / 2.5 kVA 7 Ah 

No. De Baterías    2x 4x 6x 8x 10x 

Referencia  QUINT-HP-UPS/ 120AC/2.5KVA/PT QUINT-HP-UPS/ 230AC/2.5KVA/PT QUINT-HP-BAT/PB/48DC/7.0AH/PT 

Código  1136813 1136815 1133819 

 
Acumulador de energía QUINT  HP BAT  para UPS 2.5 kVA  

 

 
                   Datos basados en una temperatura ambiente de +25°C al inicio de operación 
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Software GRATUITO  - POWER MANAGEMENT SUITE  
Código 1252232  

Con Power Management Suite puede monitorizar y configurar  de manera sencilla, a través de la interfaz de usuario, 
varios sistemas de alimentación y SAI desde diferentes PC.  

 

https://www.phoenixcontact.com/es-co/productos/sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-sai/acumuladores-de-energia?f=NobwRAdghgtgpmAXGAKnAxhA9gGywcwFuoACASQEUwAaMAMwEscAXOAJzIBMkwGBHAPqt0AC2x58ATxr0mrNikkAHBMgCyAVRQBBAEIAZAKIyAzs0k5VYTfpRkBAZUNGAwihmM4ObsjSZcBMTkVLSMLOwAalA4AK5wJkjAYCaEYAC6AL5pQA
https://www.phoenixcontact.com/es-co/productos/sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-sai/acumuladores-de-energia?f=NobwRAdghgtgpmAXGAKnAxhA9gGywcwFuoACASQEUwAaMAMwEscAXOAJzIBMkwGBHAPqt0AC2x58ATxr0mrNikkAHBMgCyAVRQBBAEIAZAKIyAzs0k5VYTfpRkBAZUNGAwihmM4ObsjSZcBMTkVLSMLOwAalA4AK5wJkjAYCaEYAC6AL5pQA
https://www.phoenixcontact.com/es-co/productos/software-de-configuracion-power-management-suite-1252232


https://www.phoenixcontact.com/es-co/productos/proteccion-contra-sobretensiones
https://www.phoenixcontact.com/es-co/productos/proteccion-contra-sobretensiones/proteccion-contra-sobretensiones-para-la-fuente-de-alimentacion
https://www.phoenixcontact.com/es-co/productos/proteccion-contra-sobretensiones/proteccion-contra-sobretensiones-para-la-fuente-de-alimentacion


https://www.phoenixcontact.com/online/portal/pi?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/pies/web/main/products/subcategory_pages/Surge_protection_for_measuring_and_control_technology_P-24-03/09fe82fe-6a5f-4149-a993-0aa93f22669d
https://www.phoenixcontact.com/es-co/productos/proteccion-contra-sobretensiones/proteccion-contra-sobretensiones-para-la-tecnologia-mcr-y-las-senales
https://www.phoenixcontact.com/es-co/productos/proteccion-contra-sobretensiones/proteccion-contra-sobretensiones-para-la-tecnologia-mcr-y-las-senales
https://www.phoenixcontact.com/es-co/productos/soporte-para-fusibles-ttc-6-fc-ut-1054762
https://www.phoenixcontact.com/es-co/productos/soporte-para-fusibles-ttc-6-fc-ut-1054762


https://www.phoenixcontact.com/online/portal/pi?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/pies/web/main/products/subcategory_pages/Surge_protection_for_information_technology_P-24-02/db0e8537-bf6d-43f5-8a26-48c97670af2d
https://www.phoenixcontact.com/es-co/productos/proteccion-contra-sobretensiones/proteccion-contra-sobretensiones-para-la-tecnologia-de-la-informacion
https://www.phoenixcontact.com/es-co/productos/proteccion-contra-sobretensiones/proteccion-contra-sobretensiones-para-la-tecnologia-de-la-informacion
https://www.phoenixcontact.com/es-co/configurar/proteccion-contra-sobretensiones-para-tecnologia-mcr
https://www.phoenixcontact.com/es-co/configurar/proteccion-contra-sobretensiones-para-tecnologia-mcr
https://www.phoenixcontact.com/es-co/configurar/proteccion-contra-sobretensiones-para-tecnologia-mcr
https://www.phoenixcontact.com/es-co/configurar/proteccion-contra-sobretensiones-para-tecnologia-informacion
https://www.phoenixcontact.com/es-co/configurar/proteccion-contra-sobretensiones-para-tecnologia-informacion
https://www.phoenixcontact.com/es-co/configurar/proteccion-contra-sobretensiones-para-tecnologia-informacion


https://www.phoenixcontact.com/es-co/productos/monitorizacion-de-la-energia/medidores-y-contadores-de-energia


https://www.phoenixcontact.com/es-co/productos/monitorizacion-de-la-energia/transformadores-de-corriente
https://www.phoenixcontact.com/online/portal/pi?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/pies/web/main/products/subcategory_pages/Current_transformers_P-13-10-05/b3c476a6-1e22-4a5c-894d-3d9c5cd058d4
https://www.phoenixcontact.com/online/portal/pi?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/pies/web/main/products/subcategory_pages/Current_transformer_for_retrofitting_P-13-10-08/fa0cc70f-e5c7-4c98-a159-c12975644812


https://www.phoenixcontact.com/es-pc/productos/arrancadores-de-motor-y-equipos-de-conmutacion-electronicos
https://www.phoenixcontact.com/online/portal/pi?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/pies/web/main/products/subcategory_pages/Electronic_switching_devices_and_motor_controls_P-02/a556213a-e487-4921-9d35-eae9e237651b


https://www.phoenixcontact.com/es-pc/productos/acondicionadores-de-senal-y-transductores-de-medida
https://www.phoenixcontact.com/es-pc/productos/acondicionadores-de-senal-y-transductores-de-medida


https://www.phoenixcontact.com/es-pc/productos/reles-y-optoacopladores
https://www.phoenixcontact.com/es-pc/productos/reles-y-optoacopladores/modulos-logicos
https://www.phoenixcontact.com/es-pc/productos/reles-y-optoacopladores/reles-semiconductores-y-reles-electromecanicos
https://www.phoenixcontact.com/es-pc/productos/reles-y-optoacopladores/reles-semiconductores-y-reles-electromecanicos
https://www.phoenixcontact.com/es-mx/productos/reles-y-optoacopladores/reles-semiconductores-y-reles-electromecanicos?f=NobwRAdghgtgpmAXGAYrAlgG3VABAEzlwAcAnAe3wFcBjAF3IGcwAaMAMyzrlIEl8kYMpVp0A%2BuwzY4YgOalirDlx4AVAJ7EEyALIBVVQEEAQgBkAoksZ11mbWH2nVvMQGVzFgMKqlnOJgFkNBgsHAIiYWp6Jl8VUgA1KEwqOGZEYDBzV3cAOWdDU1w4fHQ6dHIIMABdAF8qoA




https://www.phoenixcontact.com/es-co/productos/plc-sistemas-de-control-y-e-s
https://www.phoenixcontact.com/es-co/productos/plc-sistemas-de-control-y-e-s
https://www.phoenixcontact.com/es-co/productos/plc-sistemas-de-control-y-e-s/tecnologia-de-control-clasica-segun-iec-61131
https://www.phoenixcontact.com/es-co/productos/plc-sistemas-de-control-y-e-s/tecnologia-de-control-clasica-segun-iec-61131
https://www.phoenixcontact.com/es-co/productos/plc-sistemas-de-control-y-e-s/tecnologia-de-automatizacion-para-plcnext-technology
https://www.phoenixcontact.com/online/portal/pi?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/pies/web/main/products/subcategory_pages/PLCnext_Controls_P-21-14/30b12f75-d769-4f0e-a783-4986ae3ae247
https://www.phoenixcontact.com/es-co/productos/plc-sistemas-de-control-y-e-s/sistemas-de-e-s-remotos?f=NobwRAdghgtgpmAXGAYgVwgYwJYGeJgA0YAZtgDYAucATgJIAmSpGml2A9gcWVbQCoBPAA4JkAWQCq-AIIAhADIBRImADOlQeTFgpC-nQD6AZSXKAwv1Vk45JsnRY83UhWo0AalHJo4apMBgMpgcwuRQDBw0AAQMcNEARmj%2BALoAvilAA
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Smart Elements 
 
Los Smart Elements son módulos de E/S super compactos con una superficie de 15mm x 62mm. Se pueden realizar, por ejemplo, hasta 16 entradas digitales con 
conductores con una sección de cable de hasta 1,5 mm². Esto genera significativos ahorros en el espacio en riel de su estación remota o de control. 
Requieren una base especial que puede ser de cuatro o seis ranuras para módulos Smart Elements.  
 
Paso 1: Seleccione el modelo de tarjeta E/S 

 
 
 
Paso 2: Seleccione la base de acuerdo con la cantidad de módulos requeridos para su aplicación 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Módulos I/O 

Tipo de señal  No. Entradas  No. Salidas Modelo  Código  

 
 
 
 

 
  

Digital 

16 / 24 V DC - AXL F DI16/1 1H 2688310 

16 / 24 V DC 16 / 24 V DC AXL F DI16/1 DO16/1 2H 2702106 

32 / 24 V DC - AXL F DI32/1 1F 2688035 

64 / 24 V DC - AXL F DI64/1 2F 2701450 

- 16 / 24 V DC AXL F DO16/1 1H 2688349 

- 32 / 24 V DC AXL F DO32/1 1F 2688051 

Análoga 

4 / 0-5 V, ±5 V, 0-10 V, ±10 V - AXL F AI4 U 1H 2688501 

4 / 0-20 mA, 4-20 mA, ±20 
mA - AXL F AI4 I 1H 2688491 

8 / 0-10 V, ±10 V, 0-20 mA, 
4-20 mA, ±20 mA - AXL F AI8 1F 2688064 

- 4 / 0-10 V, ±10 V, 0-5 V, ±5 V, 0-20 
mA, 4-20 mA AXL F AO4 1H 2688527 

- 8 / 0-10 V, ±10 V, 0-5 V, ±5 V, 0-20 
mA, 4-20 mA, ±20 mA AXL F AO8 1F 2688080 

8 RTD (Pt, Ni, KTY, Cu) - AXL F RTD8 1F 2688077 

8 Termopar (Pt 100, U, T, L, 
J, E, K, N, S, R, B, C, W, HK) - AXL F UTH8 1F 2688417 

Axioline F es el sistema de E/S con diseño de módulos de bloques para el armario de control. Axioline F, abierto para todos los protocolos de comunicación basados 
en Ethernet. Hasta 64 señales digitales en un solo módulo y diversos tipos de señal de proceso y disponible en distintos diseños, le permite la máxima flexibilidad. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Tipo de señal  No. Entradas  No. Salidas Modelo  Código  

Digital 
16 / 24 V DC  AXL SE DI16/1 1088127 

 16 / 24 V DC AXL SE DO16/1 1088129 
8 / 48 V DC  AXL SE DI8/2 48 1438680 

Análoga 

4 / 0 V ... 10 V  AXL SE AI4 U 0-10 1088104 
4 / 4 mA ... 20 mA  AXL SE AI4 I 4-20 1088062 

4 / RTD  AXL SE RTD4 PT100 1088106 
 4 / 0 V ... 10 V AXL SE AO4 U 0-10 1088126 
 4, 4 mA ... 20 mA AXL SE AO4 I 4-20 1088123 

4: B, C, E, J, K, L, N, R, S, T, U, W, HK, 
entrada mV 

 AXL SE UTH4 EF 1182068 

RS-485 1  AXL SE RS485 1088128 
RS-232 1  AXL SE RS232 1181787 
IO-link 4  AXL SE IOL4 1088132 

Cubierta de ranura AXL SE SC-A 1088134 

Cantidad de Slots disponibles  Modelo  Código  
Base para 4 tarjetas Smart Elements AXL F BP SE4 1088135 
Base para 6 tarjetas Smart Elements AXL F BP SE6 1088136 
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Software de planificación y diseño  
de sistemas I/O GRATUITO  
 
PROJECT+  
Código2988667  
 

 

https://www.phoenixcontact.com/es-co/productos/plc-sistemas-de-control-y-e-s/sistemas-de-e-s-remotos?f=NobwRAdghgtgpmAXGAYrAlgG3VABAEzlwAcAnAe3wFcBjAF3IGcwAaMAMyzrlIEl8kYMpVp0A%2BuwzY4YgOalirDlx4AVAJ7EEyALIBVVQEEAQgBkAoksZ11mbWH2nVvMQGVzFgMKqlnOJgFkNBgsHAIiYWp6Jl8VUgA1KEwqOGZEYDBDAA90cmwIIlcYKFI6AALzO3gIOmYAXQBfOqA
https://www.phoenixcontact.com/es-co/productos/plc-sistemas-de-control-y-e-s/sistemas-de-e-s-remotos?f=NobwRAdghgtgpmAXGAYrAlgG3VABAEzlwAcAnAe3wFcBjAF3IGcwAaMAMyzrlIEl8kYMpVp0A%2BuwzY4YgOalirDlx4AVAJ7EEyALIBVVQEEAQgBkAoksZ11mbWH2nVvMQGVzFgMKqlnOJgFkNBgsHAIiYWp6Jl8VUgA1KEwqOGZEYDBDAA90cmwIIlcYKFI6AALzO3gIOmYAXQBfOqA
https://www.phoenixcontact.com/es-co/productos/plc-sistemas-de-control-y-e-s/tecnologia-de-automatizacion-para-plcnext-technology
https://www.phoenixcontact.com/es-co/productos/software-de-planificacion-y-marcado-project-2988667
https://www.phoenixcontact.com/es-co/productos/software-de-planificacion-y-marcado-project-2988667
https://www.phoenixcontact.com/es-co/productos/software-de-planificacion-y-marcado-project-2988667
https://www.phoenixcontact.com/es-co/productos/software-de-planificacion-y-marcado-project-2988667


https://www.phoenixcontact.com/es-co/productos/hmi-y-pc-industriales
https://rd.phoenixcon.com/media/pxr_crisp/lp_tp6000/?cpn=murl_pxr_lp_tp6000&murl=pxr_lp_tp6000
https://rd.phoenixcon.com/media/pxr_crisp/lp_tp6000/?cpn=murl_pxr_lp_tp6000&murl=pxr_lp_tp6000


https://www.phoenixcontact.com/es-co/productos/comunicacion-industrial
https://www.phoenixcontact.com/es-co/productos/comunicacion-industrial/switches-ethernet-industrial
https://www.phoenixcontact.com/es-co/productos/comunicacion-industrial/switches-ethernet-industrial?f=NobwRAdghgtgpmAXGAYrAlgG3VABAEzlwAcAnAe3wFcBjAF3IGcwAaMAMyzrlIEl8kYMpVp0A%2BuwzY4YgOalirDlx4AVAJ7EEyALIBVVQEEAQgBkAoksZ11mbWH2nVvMQGVzFgMKqlnOJgFkNBgsHAIiYWp6Jl8VUgA1KEwqOGZEYDA9CBgoaFk4fFwABXJzXFcAd3Q6GgALVNwARgAGVqUsnLyC8qqa2qbW5vbs3Kh8wsrquoHW3AAlcwBxYc6x7sm%2BpoA2NrYO0fGeqf7GgA5dzJGuid7pxoBOC-3ro83XFAA5FYP12-73j7GMAAXQAvsCgA


https://www.phoenixcontact.com/es-co/productos/comunicacion-industrial/switches-ethernet-industrial?f=NobwRAdghgtgpmAXGAYrAlgG3VABAEzlwAcAnAe3wFcBjAF3IGcwAaMAMyzrlIEl8kYMpVp0A%2BuwzY4YgOalirDlx4AVAJ7EEyALIBVVQEEAQgBkAoksZ11mbWH2nVvMQGVzFgMKqlnOJgFkNBgsHAIiYWp6Jl8VUgA1KEwqOGZEYAcoaFk4fFwAOUNVXFcAd3Q6GgALXAAmAAZGpR0sqBy8gAVycxLyyqrU3AAWRvrm1vbeiuq60fHs3Kn%2B3ABmObYWhbyy6ZqRpo2JxZ3l8w79scOtpZmzgFZ1zOuT246ANkfNtuO%2B14B2T5Hba-Gq8ABKPiu3zyqlc%2BRuNQaBye0NwsPhLxqDyaAF0AL44oA


https://www.phoenixcontact.com/es-co/productos/comunicacion-industrial/servidores-para-equipos-y-pasarelas-de-enlace
https://www.phoenixcontact.com/es-co/productos/comunicacion-industrial/servidores-para-equipos-y-pasarelas-de-enlace
https://www.phoenixcontact.com/es-co/productos/comunicacion-industrial/convertidores-de-medios
https://www.phoenixcontact.com/es-co/productos/multiplexor-de-ethernet-hart-gw-pl-eth-uni-bus-2702233
https://www.phoenixcontact.com/es-co/productos/comunicacion-industrial/convertidores-de-medios
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Estructura de WLAN 
Típica 

6.3.  Comunicación Inalámbrica  
a. WLAN Ethernet  

 
La tecnología WLAN (Wireless LAN) permite realizar conexiones inalámbricas seguras y fiables para aplicaciones industriales con comunicaciones en tiempo real. 
Equipos compactos útiles para reemplazar conexiones cableadas de comunicación Modbus TCP, Profinet, Ethernet/IP o Ethernet Universal. 
 
Paso 1: Seleccione el modelo de WLAN que se ajuste a su necesidad: 
 
  ¿Qué tipo de operación requiere?   ¿Cuántos clientes inalámbricos necesita? 
  ¿Cuántas antenas y de que tipo necesita su aplicación?   ¿Qué nivel de protección externa requiere? 

 
 

Operación  Antenas  Max. Clientes  
WLAN  

Nivel de 
Protección  Modelo  Código  

Access Point, 
Client 

1 a 2 
(externas)*  

10 IP20 FL WLAN 1022 1752493 

Access Point, 
Client, 

2 puntos de 
acceso virtuales 

2 (internas) 10 1P66/68 FL WLAN 1122 1752496 

Access Point, 
Client, Topología 

Mesh 

1 a 2 
(externas)*  

60 IP20 FL WLAN 2010 1119246 

Cliente 
(Micro Access 

Point) 
2 (internas) 7 IP65 FL EPA 2 1005955 

 
 
 
Paso 2: Seleccione accesorios adicionales al equipo WLAN dependiendo la distancia promedio deseada para su aplicación: 

 

  

Distancia 
Promedio 
(metros)  

Frecuencia  
Equipo WLAN  Cable Radio => Antena  Accesorio de montaje 

Antena  Antena  Protocolo de 
comunicación  Modelo  Código  Modelo  Código  Modelo  Código  Modelo  Código  

50m 

2.4 GHz 
/5GHz/ 
6GHz 

FL WLAN 1022 
(máx 10 Clientes) 
 
FL WLAN 2010 
(máx 60 Clientes) 
 

1752493 
 
 
 
 

1119246 

N/A N/A Accesorio incluido con la antena RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-2-1-RSMA 2701362*  Ethernet Universal 
ModbusTCP 
PROFINET 

ETHERNET/IP 
100m 

RAD-PIG-RSMA/N-1 2903264 
RAD-ADP-N/F-N/F 2867843 ANT-OMNI-2459-02 2701408 

120m Accesorio incluido con la antena RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-6-0 2885919 

150m RAD-PIG-RSMA/N-3 2903266 Accesorio incluido con la antena ANT-DIR-2459-01 2701186 ModbusTCP 
Ethernet Universal 

100m FL WLAN 1122 1752496 N/A N/A Embebidas en Equipo 

Ethernet Universal 
ModbusTCP 
PROFINET 

ETHERNET/IP 

80m 2.4 
GHz/5GHz FL EPA 2 1005955 N/A N/A Embebidas en Equipo 

Ethernet Universal 
ModbusTCP 
PROFINET 

ETHERNET/IP 

*Antena viene con cable incluido 
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https://www.phoenixcontact.com/es-co/productos/comunicacion-industrial/industrial-wireless
https://www.phoenixcontact.com/es-co/wlan-1000-wlan-2000
https://www.phoenixcontact.com/es-co/wlan-1000-wlan-2000


https://www.phoenixcontact.com/es-co/sistema-inalambrico-radioline
https://www.phoenixcontact.com/es-co/sistema-inalambrico-radioline


https://www.phoenixcontact.com/es-co/productos/impresoras
https://www.phoenixcontact.com/es-co/productos/impresoras/impresoras-de-transferencia-termica


https://www.phoenixcontact.com/es-co/productos/impresoras/impresoras-de-transferencia-termica


https://www.phoenixcontact.com/es-co/productos/impresoras/impresoras-portatiles
https://www.phoenixcontact.com/es-co/productos/impresoras/impresoras-portatiles
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Software GRATUITO  - MARKING SYSTEM  
Código 1669297 

 
 

Marcación Inteligente por medio de Interfaces de alto rendimiento para la importación eficiente de datos desde 
sistemas ECAD y los formatos habituales de intercambio de datos como Excel. 

Conozca más acerca de eficiencia en la fabricación 
de armarios de control 
 
Sistemas escalables para una máxima eficiencia 
 
Diseñe la fabricación de su armario de control de la forma más eficiente posible, desde el 
material de instalación, herramientas manuales y automáticas, impresoras, software de diseño 
hasta sistemas de asistencia guiada. 

https://www.phoenixcontact.com/es-co/productos/software-marking-system-software-1669297
https://www.phoenixcontact.com/es-co/productos/software-marking-system-software-1669297
https://www.phoenixcontact.com/es-co/productos/software-marking-system-software-1669297
https://www.phoenixcontact.com/es-co/industrias/soluciones-para-el-armario-de-control/productos-lideres-en-tecnologia/fabricacion-armarios-control-eficiente
https://www.phoenixcontact.com/es-co/industrias/soluciones-para-el-armario-de-control/productos-lideres-en-tecnologia/fabricacion-armarios-control-eficiente
https://www.phoenixcontact.com/es-co/industrias/soluciones-para-el-armario-de-control/productos-lideres-en-tecnologia/fabricacion-armarios-control-eficiente
https://www.phoenixcontact.com/es-co/industrias/soluciones-para-el-armario-de-control/productos-lideres-en-tecnologia/fabricacion-armarios-control-eficiente


https://www.phoenixcontact.com/es-co/productos/herramientas-manuales
https://www.phoenixcontact.com/es-co/productos/herramientas-manuales


https://www.phoenixcontact.com/es-co/productos/herramientas-automaticas
https://www.phoenixcontact.com/es-co/productos/accesorios-para-el-armario-de-control
https://www.phoenixcontact.com/es-co/productos/material-de-montaje
https://www.phoenixcontact.com/es-co/productos/accesorios-para-el-armario-de-control/guia-de-cable-y-proteccion-de-cable
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7.5. Terminales para cable  
 
  ¿Qué tipo de terminal requiere?   ¿Qué longitud de puntera requiere? 
  ¿Qué color?   ¿Qué diámetro de ojo requiere? 
  ¿Para qué calibre?  

 
  

Tipo  Color  
Calibre Cabl e Longitud 

Puntera  Diámetro  Longitud Total  Modelo  Código  
mm 2 AWG  

 
 

Puntera canutillo 
  

Blanco 0,5 20 8 mm  14 mm AI  0,5 - 8 WH 3200014 
Blanco 0,5 20 12 mm  18 mm AI 0,5 -12 WH 3200506 
Gris 0,75 18 8 mm  14 mm AI  0,75- 8 GY 3200519 
Gris 0,75 18 12 mm  18 mm AI 0,75-12 GY 3200849 
Rojo 1 18 8 mm  14 mm AI  1   - 8 RD 3200030 
Rojo 1 18 12 mm  18 mm AI 1 -12 RD 3200674 

Negro 1,5 16 8 mm  14 mm AI  1,5 - 8 BK 3200043 
Negro 1,5 16 12 mm  18 mm AI 1,5 -12 BK 3201482 
Azul 2,5 14 8 mm  14 mm AI  2,5 - 8 BU 3200522 
Azul 2,5 14 12 mm  18 mm AI 2,5 -12 BU 3200962 
Gris 4 12 10 mm  17 mm AI  4   -10 GY 3200535 
Gris 4 12 12 mm  18 mm AI 4 -12 GY 3200959 

Negro 6 10 12 mm  20 mm AI  6   -12 BK 3201107 
Amarillo 6 10 18 mm  26 mm AI 6 -18 YE 3200603 

Rojo 10 8 12 mm  22 mm AI 10 -12 RD 3200551 
Rojo 10 8 18 mm  28 mm AI 10 -18 RD 3200616 

Verde 16 6 12 mm  24 mm AI 16 -12 GN 3201152 
Verde 16 6 18 mm  28 mm AI 16 -18 GN 3201330 

 
Puntera canutillo para dos conductores 

  

Blanco 0,5 20 8 mm  15 mm AI-TWIN 2X 0,5 - 8 WH 3200933 
Azul 0,75 18 8 mm  15 mm AI-TWIN 2X 0,75- 8 BU 3240668 
Rojo 1 18 8 mm  15 mm AI-TWIN 2X 1 - 8 RD 3200810 

Negro 1,5 16 8 mm  16 mm AI-TWIN  2X 1,5 - 8 BK 3200823 
Naranja 4 12 12 mm  23 mm AI-TWIN 2X 4 -12 OG 1213204 
Verde 6 10 14 mm  25 mm AI-TWIN 2X 6 -14 GN 1213205 
Café 10 8 14 mm  26 mm AI-TWIN 2X10 -14 BN 1213206 

Blanco 16 6 16 mm  30 mm AI-TWIN 2X16 -16 WH 1213207 
Terminal de cable anular 

 

Rojo 0,5 - 1,5 18 - 16 17 mm 6,5 mm 27,6 mm C-RCI 1,5/M6 3240020 
Azul 1,5 - 2,5 16 - 14 11 mm 6,5 mm 28,1 mm C-RCI 2,5/M6 3240025 

Amarillo 4 - 6 12 - 10 14 mm 6,5 mm 32,7 mm C-RCI 6/M6 3240029 
Rojo 10 8 15 mm 6,5 mm 31,3 mm C-RCI 10/M6 3240220 

Puntera canutillo en cinta 

 

Blanco 0,5 20 8 mm  14 mm AI 0,5-8 WH S1 1200104 
Gris 0,75 18 8 mm  14 mm AI  0,75- 8 GY S1 1200105 
Rojo 1 18 8 mm  14 mm AI 1,0-8 RD S1 1200106 

Negro 1,5 16 8 mm  14 mm AI 1,5-8 BK S1 1200107 
Azul 2,5 14 8 mm  14 mm AI 2,5-8 BU S1 1200108 
Azul 4 12 12 mm  23 mm AI-TWIN 2X 4 -12 GY 3201000 

Puntera para CF 3000 

 

Azul 0,75 18 8 mm  14 mm AI 0,75- 8 BU-B 3201547 
Rojo 1 18 8 mm  14 mm AI 1 - 8 RD-B 3201385 

Negro 1,5 16 8 mm  14 mm AI 1,5 - 8 BK-B 3201398 
Rojo 1,5 16 8 mm  14 mm AI 1,5 - 8 RD-B 3201592 

 Azul 2,5 14 8 mm  14 mm AI 2,5 - 8 BU-B 3201408 
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Software GRATUITO  - CLIPX ENGINEER  
Código 1272241 
 

Desde la planificación hasta el armario de control terminado.   

Diseño intuitivo, funciones inteligentes e interfaz de usuario personalizable 

https://www.phoenixcontact.com/es-co/productos/punteras
https://www.phoenixcontact.com/es-co/productos/software-clipx-engineer-1272241
https://www.phoenixcontact.com/es-co/productos/software-clipx-engineer-1272241
https://www.phoenixcontact.com/es-co/productos/software-clipx-engineer-1272241
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