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Condicionamento de sinal e
protecao contra explosao

Condicionadores de sinal, transdutores , triagem de
sinal de 1/O, monitores de processo e dispositivos de campo

QO@ RGO @



Condicionamento, transmisséao e visualizacao de
sinais sem interferéncia e com seguranca

Nosso portfolio de produtos para condicionamento de sinal garante uma transmisséo de sinais livre de
interferéncias, desde o nivel do sensor até o nivel de controle. Além disso, os condicionadores de sinal e
transdutores intrinsecamente seguros e com certificacéo SIL oferecem protecao contra

explosdo e garantem a seguranca das pessoas, domeio ambiente e do sistema. Vocé também pode controlar
e visualizar os dados do seu processo diretamente no campo usando nossos visores de processo.
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Condicionadores de sinal e transdutores Triagem de sinais de I/ O
de medicao A Triagem de sinais para sistemas
[3 Condicionadores de sinal e transdutores Stan_dart~ll © com portadoras de
terminagao

MINI Analog Pro altamente compactos para
aplicac6es padréo e protecdo contra explosées A Triagem de sinais para sistemas
3 Condicionadores de sinal e transdutores Universal de I/O com VIP I/O
MACX Analog para aplicagdes padréo e protecdo el
contra explosdes
f3 Componentes do sistema e acessorios

(3 Mais informag@es a partir da pagina 62

(3 Mais informacdes a partir da pagina 6
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3 Indicadores de processo e equipamentos de

campo

3 Indicadores de processo multifuncionais Field Analog,

visores de processo alimentados por loop
de saidae displays de LED de 7 segmentos

3 transdutores de temperature Field Analog
alimentados por loop de saidae transdutores de
de temperatura montados no cabecote

3 Comunicagdo HART®.
3 Rede de resistores parainterruptores de proximidade

(3 Mais informagdes a partir da pagina 84
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Condicionamento de sinal, triagem de sinal e protecdo contra exploséo

Aplicagbes padrao
sem protecédo
contra explosdo

il

Sistemastontroladorespadraode I/0

Conexé&o de Ponto a ponto
barramento fiagdo

e rede j
Y

HART
Multiplexador
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Gateways de comunica¢éo Condicionadores de sinatensdutores
MINI Analog Pro MINI Analog Pro/MACX Analog

Z

Tecnologia deonexaoparaprotegdo contra surtos
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Dispositivos ’ l
de campo

Condicionadores de sinal e transdutores para aplicagfes padrao

Como interface entre o campo e o controlador ,

os condicionadores de sinal e transdutores

de medi¢ao garantem sinais corretos

e seguros.

Fungbes dos condicionadores de sinal e

transdutores

Em aplica¢6es padrdo de condicionamento de

sinal, os condicionadores de sinal e

transdutores desempenham as

seguintes fungdes:

3 Filtragem de frequéncias indesejadas que
influenciam negativamente a cadeia de
sinais

3 Converséo de sinais

4 Phoenix Contact

3 Isolamento elétrico, evitando loops de terra 3 Por meio de gateways de comunicag&o para
digitalizar e integrar seus sinais de processo

que distorcem o sinal
em estruturas de barramento e rede

3 Amplificag&o de sinais para fornecer poténcia
suficiente em cargas elevadas

3 Duplicagéo de sinais com isolamento elétrico,
por exemplo, para separar circuitos de
seguranca e circuitos de processo

Conexao ao nivel de I/ O ou de controle

A conex&ao com controladores ou sistemas de 1/0
pode ser estabelecida de varias maneiras:
3 Por meio de fiagdo individual ponto a ponto

3 Por meio de sistemas de triagem de
sinais de I/ O para conex&o via cabeamento
de sistema ponto a ponto



Sistemas Universal d€O

FHacao
ponto a ponto

Cabeamentalo sistema

s Zona Ex 2/Div 2

Triagemde sinall/ O padréo
Portadoragde terminagéo

Triagemde sinalUniversal dé/Ol
Marcacéade I/OVIP

Zona Ex 42/ Div

0-2
Condicionadores de sinal e transdutores para protecéo contra exploséo
Além de suas fung¢des padréo, os condicionadores Em resumo, os condicionadores de sinal e Nossos condicionadores de sinal e
de sinal e os transdutores para transdutores da transdutores cumprem essa
prote¢do contra exploséo e seguranga funcional Phoenix Contact oferecem protegéo contra tarefa por meio do desenvolvimento e da
garantem a seguranga das pessoas, sistemas explosdo elétrica para todos os grupos de avaliago consistentes de produtos de acordo
e do meio ambiente de acordo com as normas substancias e areas classificadas. com SIL (IEC 61508) e PL (DIN EN ISO 13849).
aplicaveis: Seguranga funcional: Conex3o ao nivel de I/ O ou de controle
Proteg&o contra exploséo: Existem sistemas que, em caso de falha, A conexdo com controladores ou sistemas de I/ O é
O tipo de protegdo consistente Exi garante a representam um risco para o meio ambientee  estabelecida da mesma forma que nas aplicagtes
proteco contra exploséo ao limitar a energia para as pessoas.Também é importante padrao.
elétrica ao campo em areas classificadas até a zona 0. evitar danos materiais ao sistema. A seguranga

Aprotecéo adicional do tipo Exec, para maior seguranga, ~funcional tem como objetivo minimizar esses
permite que os dispositivos sejam instalados em areas perigos para um risco residual aceitavel.

até a zona 2 garantindo também a protecéo contra

explosdes nesses locais.

Phoenix Contact 5



Condicionadores de sinal e transdutores de
medicao
Com nossos condicionadores de sinal e transdutores , vocé pode separar, converter, filtrar

e amplificar sinais e cobrir todas as tarefas de transmissao de sinal sem interferéncia. Em circuitos
intrinsecamente seguros, nossos condicionadores de sinal e transdutores Ex i oferecem

protecéo contra explosdes em todas as zonas e grupos de substancias. Além disso, os produtos
desenvolvidos de forma consistente para aplicages de seguranca de acordo com a IEC/EN 61508 e a
PL EN ISO 13849 garantem a seguranc¢a das pessoas, do meio ambiente e do sistema.

Push-in Technologym
Designed by Phoenix Contact

pra—
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O¥Z-1-2-HOW INIW
IFI-SSdH-X3-HOW INIW Y

O¥Z-WVYN-Z-HOW INIW

Componentes e acessorios do sistema

3 Ponte de energia e mensagem de erro de grupo por
meio do robusto conector de barramento para trilho
DIN

3 Opcoes flexiveis de alimentagéo
3 F&cil adaptag&o aos sistemas de alimentag&o de
de outros fabricantes

Condicionadores de sinal e transdutores MINI Analog Pro
altamente compactos para aplicacdes padréo e protecdo contra

GERMAN ~
INNO  exlosio
\ Aw AI!D ‘23 3 Aprovagdes internacionais Ex, faixa de temperatura estendida consistente

3 Versées Ex i com adequagao consistente para aplicagdes SIL 3
3 Design e conceito operacional faceis de usar, digitalizagdo de ponta a ponta

6 Phoenix Contact
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MACX Condicionadores de sinal
analégicos e transdutores de
medicao para aplicacbes padrdo e
protecdo contra explosao

3 Aprovagdes internacionais Ex

f3 Seguranca funcional até SIL 2 SC 3 ou SIL 3,

especifico do tipo, versées com nivel de
desempenho

3 Design de dois canais, versdes com
alimentacgéo de amplo alcance

%
7
g
§
5
5

MINI Analog Pro

MACX Analog

Versoes para aplicagdes
padréo @

VersGes para Ex i e Ex ec

protecéo contra exploséo

Segurangduncional SIL 3Lool
Consistente Al, AO, DI, DO Y

Seguranga funcional até
SIL2SC3ouSIL 3, -
dependendado tipo: Al, AO, DI, DO

Seguranga funcional PL d, PL ¢ -

Design de dois canais -

Versdexomamplafaixade
alimentagdo

Medig&o ininterrupta dos loops de

corrente w

Gateways plugn para fieldbus e
conex&o de rede @

Faixade temperaturaambiente
de-40°C ... +7@Csemreducéode
desempenho

Consulta dénformagdesvia

Signal Conditioner App NRSEERERR

QRcode

Placa de identificag&do digital w

Condicionadores de sinalteansdutorescom
86 %("' $%)." &) &+ <N-'{()

Os condicionadores de sinal de 6 mm da linha

MINI Analog oferecem o espectro completo de
condicionamento de sinal analdgico para
aplicagdes padréo.

Osprodutos sédo reduzidos ao

essencial em termos de requisitos de espago e
funcionalidade.

VVocé encontrard os produtos em nosso site:
#J&' : $ #&IB5O+<F
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https://www.phoenixcontact.net/webcode/#1135
https://www.phoenixcontact.net/webcode/#1135
https://www.phoenixcontact.net/webcode/#1135

Condicionadores de sinal e transdutores

Condicionadores de sinal e transdutores

MINI Analog Pro altamente compactos

Simples como sempre, finos e seguros como nunca: Os condicionadores de sinal e transdutores

de medi¢&o MINI Analog Pro, altamente compactos combinam protec@o contra explosdes
intrinsecamente segura e seguranca funcional até SIL 3 1001 em uma largura total de apenas 6,2 mm.
Na sua aplicacéo, aproveite do design e do conceito operacional particularmente faceis de usar, da

ampla gama de op¢8es de configuragdo e da digitalizacéo de ponta a ponta.

Designed by Phoenix Contact

Suas vantagens

@ Ex i e SIL 3 em um designexclusivamente compacto

em termos de largura e altura totais

@ Uma solugéo segura até SIL 3 1001 paratodos tipos

e direcdes de sinal

@ Bloco de terminais plugaveis e de facil acesso, com funcédo

de desconexao

@ Design e conceito operacional faceis de usar, bem mo

opcoes versateis de configuracao

@ Pronto para o futuro digital, com gateways de
Comunicacao plug-in e outros servicos e recursos digitais

8 Phoenix Contact
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SIL3

IEC 61508

OURO no Prémio Alemao de GERMAN
Inovag&o para os condicionadores i \ TINNO
de sinal MINI Analog Pro Ex i \ VAT]o‘z'[g
altamente compactos com SIL 3. AWARD
Descubra quais recursos do MINI \ GOLD
AnalogPro convenceram o jari a

concederesteprémio deinovagao

Bastadigitar o cédigoda web no campo dpesquiseem nosso
site.

j#3& s BG40+ <F


https://www.phoenixcontact.net/webcode/#3364
https://www.phoenixcontact.net/webcode/#3364
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Suas vantagens em detalhes
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Protecdo contra explosdo para todas
as zonas e grupos de substancias

Os condicionadores de sinal MINI Analog Pro Ex i
possui muitas aprovagdes internacionais Ex para
uso em todas as zonas Ex e para todos osgrupos
de substancias. Além disso, a aprovacéo para
minerac&o, uma faixa operacional de temperatura
Estendida de -40°C a +70°C e requisitos
documentados para faixas de operagéo em altitude
de até 5.000 m permitem o uso em ambientes
exigentes.

™
. pi"

SIL3

—
] IEC 61508
-

Uma solucdo segura para todos os
tipos e direcbes de sinal

Os condicionadores de sinal MINI Analog Pro Ex i
sdo consistentemente certificados pela SIL e
oferecem a vocé um portfélio abrangente para
todas as aplicacdes até SIL 3 1001. Em
comparagao com os dispositivos SIL 2, isso

tem um efeito positivo no calculo de seu circuito
de medicéo relacionado a seguranga. A0 mesmo
tempo, isso também significa requisitos de
hardware reduzidos e intervalos de teste de prova
prolongados.

Design e conceito operacional faceis
de usar
Economia de espaco, mesmo entre os dutos de

cabos: Todos os elementos de conexdo sdo
facilmente visiveis e acessiveis pela parte frontal.

Além disso, blocos terminais plugaveis e a distribuicdo

de energia via conector de trilho DIN facilitam a

instalacdo.A medic&o ininterrupta do sinal de corrente

e a ampla gama de opg¢8es de parametrizagdo
simplificam o comissionamento e a manutengao.

Entrada/Saida analdgica

3 Condicionadores de sinal
universais e padréo

3 Condicionadores de sinal alimentados por
loop

Temperatura

3 transdutores universais para
termémetros de resisténcia

3 Transdutores universais de medigdo para
termopares

3 Transdutores universais de medig&o de
temperatura para termopares e
termémetros de resisténcia

Frequéncia
3 Transdutores universais de medig&o com
entrada de frequéncia ou PWM

3 Transdutores analdgicos universais de
medigdo de frequéncia

Potencidmetros

3 Transdutores de potencidémetro
com detecgao automatica de potenciémetro

3 Fontes de alimentacao repetidoras transparentes
para HART® e condicionadores de sinal de saida

Entrada digital

3 Amplificadores de chave de isolamento para
sensores NAMUR e contatos flutuantes

Saida digital

f3 Drivers de solenoide com diferentes
caracteristicas de saida, alimentados por
loop

3 Drivers de solenoide com tenséo de
alimentacdo de 24 V DC, diferentes
caracteristicas de saida e deteccéo de falha
de linha

Valores -limite

3 Chaves de valor limite com saida
de contato de relé de comutagéo

Acessorios

3 Gateways de comunicag&o plug-in

3 Placa divisoria para separacéo de sinais Ex
iendo Exi

f3 Fonte de tens&o constante/ fonte de
corrente constante

3 Componentes de alimentagéo

{3 Mddulo de monitoramento de falhas

3 Material de marcag&o

Viséo geral do produto - MINI Analog Pro para aplicacdes padréo e protecdo contra explosao

Entrada/ Saidaanalogica Entrada digital
@ L
T
Saidadigital
Temperatura -
X% L3
R -
Valores-limite
Frequéncia

gory PP

Potencidmetro

v
—r
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Condicionadores de sinal e transdutores

Visao geral do produto - MINI Analog Pro para aplicacdes padrao

Entrada/Saida analdgica

Tipo de produto

Condicionador de sinal

extraon B — | G» saon

Condicionador de sinal universal de 4 vias com saida de comutagéo,

Descrigéo
configuravel
~ DNV @ @ ®
Aprovacoes & Nk ®
InstalagadEx Gc; Div. 2

Sinal de entrada

0mA... 24mA (livremente ajustavel)
0V ...12V (livremente ajustavel)

Sinal de saida

0mA... 21mA (livremente ajustavel)
0V...10,5 V (livremente ajustavel)

Saidade comutacéo

Saida de comutagéo (1 contato N/O)

Tens&o de alimentacédo

9,6 VDC...30VDC

Faixa de temperatura ambiente

-40°C ... +7€C

Sinalizagdo de falhas: LED

Sim

Monitoramento de falhas

Rompimento do fio / curtecircuito / acima da faixa / abaixo da faixa / erro do dispositivo

Adaptador do sistema (opcional)

2901993 MINI MCR-2-V8-FLK 16

Gateway (opcional)

2905634 MINI MCR-2-V8- MOD-RTU /
2905635 MINI MCR-2-V8-MOD-TCP /
2905636 MINI MCR-2-V8-PB-DP /
2905637 MINI MCR-2-V8-PN

Suporte de terminag&o (opcional)

2906640 TC-D37SUB-AIO16-MP-PS-UNI/
2906639 TC-D37SUB-ADIO16-MP-P-UNI

Configuragédo Chave DIP / software / aplicativo
Largura 6,2 mm
Estado de entrega Configuracagadréo Configuracaalo pedido
Tipo de produto MINI MCR-2-UNI-UI-UIRO(-PT) MINI MCR-2-UNI-UI-UIRO-PT-C
Método deconexado Conexagushin Conexagarafuso Conexagushin
Item no. 2902028 2902026 2902027
O médulo pode ser encaixado no Entrada de ampla faixa para redes de Informagdes sobre o maédulo:
@ conector de barramento do trilho DIN @ fornecimento globais NFC 13 Acesse as informacgdes do médulo

para ponte de tensédo de 24 V

10 Phoenix Contact
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Visao geral do produto - MINI Analog Pro para aplicagdes padréao

Entrada/Saida anal6gica

Tipo de produto

Condicionador de sinal

evraon @ ui Jl ui |G saoa

enraon ® | U Jl ur [Ow saoa

Descrigéo

Condicionador de sinal de 3 vias, configuravel

Aprovagoes

@YY =
@@ HyBEE @

@WRR=
® 2 Mk @

Instalagéo Ex

Gc; Div. 2

Sinal de entrada

OmA..20mA/4mA ...20 mA20 mA ... 20 mA /
OV..5V/1V..5¥8V..5V/
OV..10V/2V..10VI0V..10V/

OV..20V/4V..20¥20V ...20V/
OV ..24V/48V..24V24V .. 24V |
OV..30V/6V..30¥30V..30V

Unipolar e bipolar (28 faixas cada):

OmV..50mvVaoV..30V
+/-50 mV a +30 V

Sinalde saida

OmA..20mA/4mA..20mA/0V ..5V/1V .. B¥/.5V/0V..10V/2VI0V/10V..10V

Tens&o de alimentagéo

9,6 VDC..30VDC

Faixa de temperatura ambiente

-40°C ... +7€C

Sinalizagdo de falha: LED

Néo

Monitoramento de falhas

Erro do dispositivo

Adaptador do sistema (opcional)

2901993 MINI MCR-2-V8-FLK 16

Gateway (opcional)

2905634 MINI MCR-2-V8- MOD-RTU /
2905635 MINI MCR-2-V8-MOD-TCP /
2905636 MINI MCR-2-V8-PB-DP /
2905637 MINI MCR-2-V8-PN

Suporte de terminacéo (opcional)

2906640 TC-D37SUB-AIO16-MP-PS-UNI/
2906639 TC-D37SUB-ADIO16-MP-P-UNI

Configuragdo

Chave DIP

Largura

6,2 mm

Estado de entrega

Configuracégadrao Configuracéo do pedido

Configuracégadrao

Configuracéo do pedido

Tipo de produto

MINI MCR-2-UI-UI(-PT) MINI MCR-2-UI-UI-PT-C

MINI MCR-2-U-UI(-PT)

MINI MCR-2-U-UI-PT-C

Método de conexdo

Conexéagushin | Conexagarafuso Conexagushin

Conexa@ushin | Conexagarafuso

Conexaqushin

Item no.

2902040 2902037 2902039 2902021

2902019 2902020

E Ajuda para configuragfes de

chaves DIP:
NFC

de acesso

3 Auxilio de configuracdo de

chaves DIP

B Informagdes sobre o médulo

Configuragao

13 Acesse as informagdes do médulo

13 Ajuda nas configuracdes de chaves DIP
13 Configurag&o do médulo

3 Comunicagdo Bluetooth

NFC

Phoenix Contact 11
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Condicionadores de sinal e transdutores

Visao geral do produto - MINI Analog Pro para aplicacdes padrao

Entrada/Saida analdgica

™ = 20N o

oy S Y e

Jo JaTA 4@

PILE SL7, 7o ) T 7 'f‘\

8 4 “ ) 1 £

) ) -&}L

Tipo de produto Condicionador de sinal
enraon @[ u | U [ saoa entraoa @ | 1 i [ow saoa entraoa © | U 1 [op saoa ENTRADA ) u | Ow saon

Descri¢éo Condicionador de sinal de 3 vias com combinagdes de sinal fixas
& M
oxm: |NFC|#H
@ @ th
Re ofor
Aprovagoes & ® -
e ER & @ ik EE @
@
Instalagcadex Gc; Div. 2
Comportamentada transmisséo de In= out
sinal
ov..1w0Vv/
Sinal de entrada 40V .10V / OmA...20mA/ 0V ..10V 0mA ... 20 mA 4mA...20 mA
4mA ... 20 mA
2V..10V
Sinal de said OV..10V/ OmA ...20 mA/
inal de saida mA ...20m
0mA ... 20 mA 4mA ...20 mA ov..10Vv
-10V..10V 4mA ... 20 mA
Tenséo de alimentacédo 9,6 VDC...30VDC
Faixa de temperatura ambiente -40°C ... +7€C
Sinalizagdo de falha: LED Néo
Monitoramento de falhas Erro do dispositivo
Adaptador do sistema (opcional) 2901993 MINI MCR-2-V8-FLK 16
2905634 MINI MCR-2-V8- MOD-RTU /
Gateway (opcional) 2905635 MINI MCR-2-V8-MOD-TCP /
Y (op! 2905636 MINI MCR-2-V8-PB-DP /
2905637 MINI MCR-2-V8-PN
Suporte de terminag&o (opcional) 2906640 TC-D37SUB-AIO16-MP-PS-UNI/
2906639 TC-D37SUB-ADIO16-MP-P-UNI
Largura 6,2 mm
Estado de entrega Configuragdgadrédo
Ti MINI MCR-2- 1- MINI MCR-2- 1- MINI MCR-2- MINI MCR-2- MINI MCR-2- MINI MCR-2-
(o U-U(-PT) I(-PT) U-10(-PT) U-14(-PT) 10-U(-PT) 14-U(-PT)
Conex&@o | Conexdo | Conexdo | Conexdo | Conexdo | Conexdo | Conexdo | Conexdo | Conexdo | Conexdo | Conexdo | Conexdo
Método de conexdo pushin de pushin de pushin de pushin de pushin de pushin de
parafuso parafuso parafuso parafuso parafuso parafuso
Item no. 2902043 2902042 | 2901999 | 2901998 2902023 | 2902022 | 2902030 | 2902029 | 2902001 | 2902000 | 2902003 | 2902002
O médulo pode ser encaixado no Entrada de ampla faixa para redes de Informagdes sobre o maédulo:
conector de barramento do trilho DIN fornecimento globais NFC 13 Acesse as informacgdes do médulo

12 Phoenix Contact
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https://www.phoenixcontact.net/product/2902043
https://www.phoenixcontact.net/product/2902042
https://www.phoenixcontact.net/product/2901999
https://www.phoenixcontact.net/product/2901998
https://www.phoenixcontact.net/product/2902023
https://www.phoenixcontact.net/product/2902022
https://www.phoenixcontact.net/product/2902030
https://www.phoenixcontact.net/product/2902029
https://www.phoenixcontact.net/product/2902001
https://www.phoenixcontact.net/product/2902000
https://www.phoenixcontact.net/product/2902003
https://www.phoenixcontact.net/product/2902002
https://www.phoenixcontact.net/product/2901993
https://www.phoenixcontact.net/product/2906640
https://www.phoenixcontact.net/product/2906639
https://www.phoenixcontact.net/product/2905634
https://www.phoenixcontact.net/product/2905635
https://www.phoenixcontact.net/product/2905635
https://www.phoenixcontact.net/product/2905636
https://www.phoenixcontact.net/product/2905637

Visao geral do produto - MINI Analog Pro para aplicacdes padrao

Entrada/Saida analdgica

Condicionadores de sinal e transdutores

J i
-
Tipo de produto Fonte de alimentacéo do repetidor Duplicador de sinal
P sapAL G swot
o ’l‘ S oo 0] N Jon o oo 0| SN, | v s
AN exnTrAon 8 & 4 /N
Descrigéo . = .
Fontedde3al|me|'1tagao do r(ipetldo Duplicador de alimentaco de 4 Duplicador de sinal universal de 4 vias,
€ S vias, transparente vias,transparentepara HART configuréavel
para HART P & 9
i [
& M,
Ex Zone 2
Aprovacgoes Qe = DNV @ ® [ ® DNV @ @ @
® ® Mk ® & @@ HLEE @ & @@ HxER @
Instalagéo Ex Gc; Div. 2
Comportamento da transmiss&o de In= out
sinal
i 0 mA ... 21 mAliigrementeajustave)
Sinalde entrada O0mAX 20mA / 4mAX 20mA 0V ... 10,5 Vigrementeajustave)
. a 0 mA ... 24 mAligrementeajustave)
O0mAX 20mA / 4mAX 20mA . A
Sibaldesaical 0V ... 12 Vligrementeajustave)
Tenséo de alimentacédo 9,6 VDC..30VDC
Faixa de temperatura ambiente -40°C ... +7€C
Sinalizagéo de falha: LED Nao Sim
: - Rompimentodo fio / curto-circuito/ acimadafaixa/ abaixoda
i Erro dodispositivo
Monitoramento defalhas s faixa/ erro do dispositivo
Adaptador do sistema (opcional) 2901993 MINI MCR-2-V8-FLK 16

2905634 MINI MCR-2-V8- MOD-RTU /
2905635 MINI MCR-2-V8-MOD-TCP /
2905636 MINI MCR-2-V8-PB-DP /
2905637 MINI MCR-2-V8-PN

Gateway (opcional)

Suporte de terminagao (opcional) 2906640 TC-D37SUB-AIO16-MP-PS-UNI /
2906639 TC-D37SUB-ADIO16-MP-P-UNI

Configuragéo Chave DIP Chave DIP / software / aplicativo
Largura 6,2 mm
Estado de entrega Configuragéo padréo Configuracéo do pedido

. MINI MCR-2- MINI MCR-2- MINI MCR-2- MINI MCR-2-
Tipo de produto RPSSI-I(-PT) RPSSI-2I(-PT) UNI-UI-2UI(-PT) UNI-UI-2U1-PT-C
Método deconexdo %?g?:io i;’r”;ﬁzg %?g?:io Egrn;ﬁg (‘;)(:lnsiﬁo E;:‘;zzg Conexagushin
Item no. 2902015 2902014 2905629 2905628 2905028 2905026 2905027

Ajuda para configuracdes de Configuracéo
chaves DIFi: ) 13 Acesse as informacgdes do médulo
13 Informagdes sobre o médulo 13 Ajuda nas configuragdes de chaves DIP
de acesso 13 Configuragéo do médulo
3 Auxilio de configuragdo de R Comunicacio Bluetooth

chaves DIP i
Phoenix Contact 13


https://www.phoenixcontact.net/product/2902015
https://www.phoenixcontact.net/product/2902014
https://www.phoenixcontact.net/product/2905629
https://www.phoenixcontact.net/product/2905628
https://www.phoenixcontact.net/product/2905028
https://www.phoenixcontact.net/product/2905026
https://www.phoenixcontact.net/product/2905027
https://www.phoenixcontact.net/product/2901993
https://www.phoenixcontact.net/product/2906640
https://www.phoenixcontact.net/product/2906639
https://www.phoenixcontact.net/product/2905634
https://www.phoenixcontact.net/product/2905635
https://www.phoenixcontact.net/product/2905635
https://www.phoenixcontact.net/product/2905636
https://www.phoenixcontact.net/product/2905637

Condicionadores de sinal e transdutores

Visao geral do produto - MINI Analog Pro para aplicacdes padrao

Entrada/Saida analégica

L. LN
% 0 Y SR
LA <A
* vy 'l:"“ .’55 ‘J“
Tipo de produto Condicionador de sinal
ENTRADA
o 32 G suon AUME::::::% ©» swon N / |so o
ALIMENTAGAO G» saoA
Descricéo Isoladorde 2 viasalimentadopor Isolador de 2 vias alimentado por Isolador de 2 vias alimentado por loop de saida
loop de entrada, 1 canal loop de entrada, 2 canais
e M €
A4 “n @ B2
Aprovacdes Qe DNV @ @[ @
& @ HiLER @ & @ i EE S
Instalagéo Ex Gc; Div. 2

Comportamento da transmissédo de
sinal

In= out

Unipolar e bipolar:
Sinal de entrada OmA..20mA/4mA ... 20 mA OmA...2mAa OmA... 40mA (16 faixas)
OmV...50mVa 0V ... 30 V (58 faixas)

Sinal de saida OmA..20mA/4mA ... 20 mA 4mA ... 20 mA
Tensé&o de alimentagéo Alimentado por loop, sem necessidade de alimentagéo externa

Faixa de temperatura ambiente -40°C ... +76C

Sinalizagdo de falha: LED Nao

Adaptador do sistema (opcional) 2901993 MINI MCR-2-V8-FLK 16

2905634 MINI MCR-2-V8- MOD-RTU /
2905635 MINI MCR-2-V8-MOD-TCP /
2905636 MINI MCR-2-V8-PB-DP /
2905637 MINI MCR-2-V8-PN

Gateway (opcional)

2906640 TC-D37SUB-AIO16-MP-PS-UNI/

Supcrieldejiern nacaol(opzional) 2906639 TC-D37SUB-ADIO16-MP-P-UNI

Configuragdo Chave DIP
Largura 6,2 mm
Estado de entrega Configuracéo padréo Configuragdo do pedido
: MINI MCR-2- MINI MCR-2- MINI MCR-2- MINI MCR-2-
Tipo de produto
P E I-1-ILP(-PT) 21-21-ILP(-PT) Ul-1-OLP(PT) Ul-1-OLP-PT-C
Método deconex&o Conexdo Conexao Conexao Conex&o Conex&o Conexao ¢ scoushi
pushin parafuso pushin parafuso pushin parafuso onexaqusfrin
Item no. 2901995 2901994 2901997 2901996 2902063 2902061 2902062
O moédulo pode ser encaixado no Entrada de ampla faixa para redes de ﬂ Informag6es sobre o médulo:
conector de barramento do trilho DIN fornecimento globais 3 Acesse as informagGes do médulo

para ponte de tenséo de 24 V
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https://www.phoenixcontact.net/product/2901995
https://www.phoenixcontact.net/product/2901994
https://www.phoenixcontact.net/product/2901997
https://www.phoenixcontact.net/product/2901996
https://www.phoenixcontact.net/product/2902063
https://www.phoenixcontact.net/product/2902061
https://www.phoenixcontact.net/product/2902062
https://www.phoenixcontact.net/product/2901993
https://www.phoenixcontact.net/product/2906640
https://www.phoenixcontact.net/product/2906639
https://www.phoenixcontact.net/product/2905634
https://www.phoenixcontact.net/product/2905635
https://www.phoenixcontact.net/product/2905635
https://www.phoenixcontact.net/product/2905636
https://www.phoenixcontact.net/product/2905637

Visao geral do produto - MINI Analog Pro para aplicacdes padrao

Entrada/Saida analdgica

et

Tipo de produto

Fonte de alimentagédo do repetidor

Condicionador de sinal de saida

ALMENTAGAC 4©) 4O ALMENTAGAO
ENTRADA B > saoa

TRADA )
AUMENTAGAO 40

iTRADA @)
AUMENTAGAO <€)

G» a0
4O ALMENTACAO
G» a0

<) ALVENTAGAD

<O saon|

@ entrRaDA

Descrigéo Isolador de 2 vias alimentado por loop de Isolador de 2 vias alimentado por loop de Condicionador de sinal de saida,
saida,1 canal saida, 2 canais Transparente para HART
P € (|2
Aprovacdes SMe DNV @

& MinER 2

& & INMETRO

Instalagéo Ex

Gc; Div. 2

Comportamento da transmissédo de
sinal

In = out

Sinal de entrada

OmA ..20mA/4mA .. 20 mA

Sinal de saida

OmA..20mA/4mA ..20 mA

Tenséo de alimentacédo

Alimentado por loop, sem necessidade de alimentagéo externa

19,2V DC...30V DC

Faixa de temperatura ambiente

-40°C ... +76C

Sinalizagdo de falha: LED

Nao

Monitoramentode falhas

Rompimento de fio / curtecircuito /
acima da faixa / abaixo da faixa / erro do

dispositivo
Adaptadordo sistema(opciona) 2901993 MINI MCR-2-V8-FLK 16
2906640 TC-D37SUB-AI016-MP-PS-UNI /
Portadorade terminagéo(opciona)
2906639 TC-D37SUB-ADIO16-MP-P-UNI
Configuracéo Chave DIP
Largura 6,2 mm

Estado de entrega

Configuragéo padréo

Modelo MINI MCR-2-RPS1-1-OLP¢PT) MINI MCR-2-RPS 21 -2I -OLP(PT) MINI MCR-2-IDS-1-1(-PT)

Método de conexdo Conexao Conexdo Conexao Conexdo Conexao Conexao
pushin parafuso pushin parafuso pushin parafuso

Item no. 2906447 2906446 2906449 2906448 2905625 2905623

E Ajuda para configuracGes de

chaves DIP:
NFC

de acesso

3 Auxilio de configuracdo de

chaves DIP

B Informacgdes sobre o médulo

m Configuragdo
3 Acesse as informagGes do médulo

NFC

13 Ajuda nas configuragdes de chaves DIP
3 Configuragéo do médulo
{3 Comunicagao Bluetooth

Phoenix Contact 15
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https://www.phoenixcontact.net/product/2906447
https://www.phoenixcontact.net/product/2906446
https://www.phoenixcontact.net/product/2906449
https://www.phoenixcontact.net/product/2906448
https://www.phoenixcontact.net/product/2905625
https://www.phoenixcontact.net/product/2905623
https://www.phoenixcontact.net/product/2901993
https://www.phoenixcontact.net/product/2906640
https://www.phoenixcontact.net/product/2906639

Condicionadores de sinal e transdutores

Visao geral do produto - MINI Analog Pro para aplicacdes padrao

Temperatura

Tipo de produto

Transdutorde medicé@o de temperatura

entraoa ® |&= G saon
B

POWER

Descri¢éo Transdutor universal de medigdo de temperatura, configuravel
i [
Aprovagdes DNV &
provag ® @ @@ INMETRO
InstalagadEx Gc; Div. 2

Fonte de entradaitilizavel

RTD: sensoret, Ni, Si, Cu /

TC:J,K,B,E,N,R, S, T,C, A 1, WA A3, L, M /2, 3, 4 fios

Sinal de entrada

-200°C ... +858C (faixa dependendo do tipo de sensor) /
ResistoredinearesY n M affhistadninimade medicdo 10% ddaixade medicaoselecionada/
Potencidometrar 1 Al affhistadminima de medigcdo: 10% da faixa de medsgiecionadi

-1000 mV ... 1000 mV

Sinal de saida

4mA..20mA/OmMA ...20mA/20mA...OmMA/O0OmA ..21mA/21 mA...0 mA

Tenséo de alimentacédo

19,2V DC .. 30V DC

Faixa de temperatura ambiente

-40°C ... +76C

Sinalizagdo de falha: LED

Sim

Monitoramento de falhas

Rompimento do fio / curteircuito / acima da faixa / abaixo da faixa / erro do dispositivo

Adaptador do sistema (opcional)

2901993 MINI MCR-2-V8-FLK 16

Gateway (opcional)

2905634 MINI MCR-2-V8- MOD-RTU /
2905635 MINI MCR-2-V8-MOD-TCP /
2905636 MINI MCR-2-V8-PB-DP /
2905637 MINI MCR-2-V8-PN

Suporte de terminacéo (opcional)

2906640 TC-D37SUB-AIO16-MP-PS-UNI/
2906639 TC-D37SUB-ADIO16-MP-P-UNI

Configuragdo Software / aplicativo
Largura 6,2 mm
Estado de entrega Configuracégadréo Configuracaalo pedido
Tipo de produto MINI MCR-2-T-I(-PT) MINI MCR-2-T-1-PT-C
Método de conexdo Conexaqushin Conexagarafuso Conexao pusin
Item no. 2908829 2908828 1472070
O moédulo pode ser encaixado no Entrada de ampla faixa para redes de Informag6es sobre o médulo:
@ conector de barramento do trilho DIN @ fornecimento globais NEC 3 Acesse as informagGes do médulo

para ponte de tenséo de 24 V
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https://www.phoenixcontact.net/product/2901993
https://www.phoenixcontact.net/product/2908829
https://www.phoenixcontact.net/product/2908828
https://www.phoenixcontact.net/product/1472070
https://www.phoenixcontact.net/product/2905634
https://www.phoenixcontact.net/product/2905635
https://www.phoenixcontact.net/product/2905635
https://www.phoenixcontact.net/product/2905636
https://www.phoenixcontact.net/product/2905637
https://www.phoenixcontact.net/product/2906640
https://www.phoenixcontact.net/product/2906639

Visao geral do produto - MINI Analog Pro para aplicacdes padrao

Temperatura
oy =
i A i 4
L .
“‘!—l_'__| q-l—'-.l
Tipo de produto Transdutor de medigéo de temperatura
EnTrADA -®) g OF saon EnTRADA -© JC Ob saon

Descricéo Transdutor de medig&o universal pa&RdDsle 2, 3 e 4 fios, configuravel Transdutor de medig&o universal para TC, configuravel
=
exzoms i
DS~ @® @ = BN L= ® ® =
Aprovagdes & ® - & © Mk .
Instalagéo Ex Gc; Div. 2

Fonte de entrada utilizavel

RTD: sensores Pt, Ni, Cu/ 2, 3, 4 condutores TC:B,C,E, J,K,N, R, SUL A1, A2, A3, M, L

Sinal de entrada

-200°C ... +850C
(a faixa depende do tipo de sensor, pode ser definida livremente
via software ou em incrementos d&50°C a +858C por meio de
chaves DIP) /
wSaAalsyOAl tAYSIENY n
faixa de medigao selecionada)

25C°C ... +250TC
(faixa dependendo do tipo de sensor, a faixa pode ser definida
livremente via software ou em incrementos d50°C a +135TC via
chay

nAnh M6 T lhEl b0 Otk serbdmidh SRLEASY W

m P00

Sinalde saida

0mA... 21mA (livremente ajustavel)
00V......10,5 V (livremente ajustavel)

Tenséade alimentagdo

9,6 VDC..30VDC

Faixa de temperatura ambiente

-40°C ... +7€C

Sinalizagdo de falha: LED

Sim

Monitoramento de falhas

Rompimento do fio / curteircuito / acima da faixa / abaixo da faixa / erro do dispositivo

Adaptador do sistema (opcional)

2901993 MINI MCR-2-V8-FLK 16

Gateway (opcional)

2905634 MINI MCR-2-V8- MOD-RTU /
2905635 MINI MCR-2-V8-MOD-TCP /
2905636 MINI MCR-2-V8-PB-DP /
2905637 MINI MCR-2-V8-PN

Suporte de terminacéo (opcional)

2906640 TC-D37SUB-AIO16-MP-PS-UNI/
2906639 TC-D37SUB-ADIO16-MP-P-UNI

Configuragdo

Chave DIP / software / aplicativo

Largura

6,2 mm

Estado da entrega

Configuragédgadrao Configuracéo do pedido Configuragagadréo Configuragao do pedido

Tipo de produto

MINI MCR-2-RTD-UI(-PT) MINI MCR-2-RTD-UI-PT-C MINI MCR-2-TC-UI(-PT) MINI MCR-2-TCG-UI-PT-C

Meétodo de conexéo Conexdo Conexao Conexaopushin Conexdo Conexdo Conexé&opushin
pushin parafuso pushin parafuso
Item no. 2902052 2902049 2902051 2905249 2902055 2905248
Ajuda para configuracdes de Configuracéo
h DIP: i o .
NEC chaves NFC 13 Acesse as informacgdes do médulo

de acesso

3 Auxilio de configuragdo de

chaves DIP

B Informagdes sobre 0 médulo

3 Ajuda nas configuragdes de chaves DIP
13 Configuragdo do médulo
3 Comunicagéo Bluetooth

Phoenix Contact 17
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https://www.phoenixcontact.net/product/2902052
https://www.phoenixcontact.net/product/2902049
https://www.phoenixcontact.net/product/2902051
https://www.phoenixcontact.net/product/2905249
https://www.phoenixcontact.net/product/2902055
https://www.phoenixcontact.net/product/2905248
https://www.phoenixcontact.net/product/2901993
https://www.phoenixcontact.net/product/2905634
https://www.phoenixcontact.net/product/2905635
https://www.phoenixcontact.net/product/2905635
https://www.phoenixcontact.net/product/2905636
https://www.phoenixcontact.net/product/2905637
https://www.phoenixcontact.net/product/2906640
https://www.phoenixcontact.net/product/2906639

Condicionadores de sinal e transdutores

Visao geral do produto - MINI Analog Pro para aplicacdes padrao

Frequéncia
L
/ TN
CERAR
Tipo de produto Transdutor de medi¢&o de frequéncia
ENTRADA @) | OF saon enraoA-@® [ U1 J[T_| Op saoa

Descrigéo

Transdutor de medicé&o de frequéncia / chave de valor limite,

configuravel limite, configuravel

Ex Zone 2

Aprovacées

DNV-@H &
& C HyER 2

Instalacéo Ex

Gc; Div. 2

Fonte de entrada utilizavel

Iniciador NAMUR / saidas de transistor NPN/PNP /
contato flutuante (contato seco) /
gerador de frequénciaéncoderincremental (somente velocidade) /
transdutor rotativo HTL / transdutor rotativo TTL / sinal SO

Sinalde entrada

Frequéncia: 0,002 Hz ... 200 kHz
PWM: 2% ... 98%

0 mA ... 24 mA (livremente ajustavel) 0
V ... 12 V (livremente ajustavel)

Sinal de saida

0mA... 21mA (livremente ajustavel)
0V....10,5V (livremente ajustavel)

Frequéncia: 0 kHz ... 10 kHz (livremente ajustavel)
PWM: 0% ... 100%

Saidade comutagao

Saida de comutagéo (1 contato N/O)

Tenséo de alimentacédo

9,6 VDC..30VDC

Faixa de temperatura ambiente

-40°C ... +7€C

Sinalizagdo de falha: LED

Sim

Monitoramento de falhas

Rompimento do fio / curtecircuito / acima da faixa / abaixo da faixa / erro do dispositivo

Adaptador do sistema (opcional)

2901993 MINI MCR-2-V8-FLK 16

Gateway (opcional)

2905634 MINI MCR-2-V8- MOD-RTU /
2905635 MINI MCR-2-V8-MOD-TCP /
2905636 MINI MCR-2-V8-PB-DP /
2905637 MINI MCR-2-V8-PN

Suporte de terminacéo (opcional)

2906640 TC-D37SUB-AIO16-MP-PS-UNI/
2906639 TC-D37SUB-ADIO16-MP-P-UNI

Configuragéo Chave DIP / software / aplicativo
Largura 6,2 mm
Estado de entrega Configuragégadréo Configuragéalo pedido Configuracégadrao Configuracéo do pedido
Tipo de produto MINI MCR-2-F-UI(-PT) MINI MCR-2-F-UI-PT-C MINI MCR-2-UI-FRO(PT) MINI MCR-2-UI-FRO-PT-C
Método de conexdo (?Sseﬁiéno (s;r::fﬁ as% Conex&opushin %’::éio z:‘;ﬁz‘; Conex&opushin
Item no. 2902058 2902056 2902059 2902032 2902031 2906202
O médulo pode ser encaixado no Entrada de ampla faixa para redes de ﬂ Informagdes sobre o maédulo:
@ conector de barramento do trilho DIN @ fornecimento globais NEC 13 Acesse as informacdes do médulo

para ponte de tensédo de 24 V
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https://www.phoenixcontact.net/product/2902058
https://www.phoenixcontact.net/product/2902056
https://www.phoenixcontact.net/product/2902059
https://www.phoenixcontact.net/product/2902032
https://www.phoenixcontact.net/product/2902031
https://www.phoenixcontact.net/product/2906202
https://www.phoenixcontact.net/product/2901993
https://www.phoenixcontact.net/product/2905634
https://www.phoenixcontact.net/product/2905635
https://www.phoenixcontact.net/product/2905635
https://www.phoenixcontact.net/product/2905636
https://www.phoenixcontact.net/product/2905637
https://www.phoenixcontact.net/product/2906640
https://www.phoenixcontact.net/product/2906639

Visao geral do produto - MINI Analog Pro para aplicacdes padrao

Potenciémetros

Tipo de produto

Transdutor de medicéo de potenciémetro

enraA @B | R ul | G sapa

Descrigéo Transdutor de medic&o de potencidmetro, configuravel
&

Aprovacoes & @ Ry EE @

InstalagadEx Gc; Div. 2

Fonte de entrada utilizavel

Potenciémetro de 3 fios

Sinal de entrada

n m O mMman m K A m POD man I m

Sinalde saida

0mA... 21mA (livremente ajustavel)
0V....10,5V (livremente ajustavel)

Tens&o de alimentacéo

9,6 vDC...30VDC

Faixa de temperatura ambiente

-40°C ... +76C

Sinalizagdo de falhas: LED

Sim

Monitoramento de falhas

Rompimento do fio / acima da faixa / abaixo da faixa / erro do dispositivo

Adaptador do sistema (opcional)

2901993 MINI MCR-2-V8-FLK 16

Gateway (opcional)

2905634 MINI MCR-2-V8- MOD-RTU /
2905635 MINI MCR-2-V8-MOD-TCP /
2905636 MINI MCR-2-V8-PB-DP /
2905637 MINI MCR-2-V8-PN

Suporte de terminagéo (opcional)

2906640 TC-D37SUB-AIO16-MP-PS-UNI/
2906639 TC-D37SUB-ADIO16-MP-P-UNI

Configuragdo Chave DIP / software / aplicativo

Largura 6,2 mm

Estado de entrega Configuragagadréo Configuragéo do pedido

Tipo de produto MINI MCR-2-POT-UI(-PT) MINI MCR-2-POT-UI-PT-C

Método de conexdo Conexao pusin Conexagarafuso Conexao pusin

Item no. 2902017 2902016 2905006
Configuracéo

Ajuda para configuracdes de
chaves DIP:
NFC

B3 Informagbes sobre o médulo

de acesso

3 Auxilio de configuragdo de

chaves DIP

13 Acesse as informagdes do médulo

3 Ajuda nas configuragdes de chaves DIP
13 Configurag&do do médulo

3 Comunicag&o Bluetooth

NFC

Phoenix Contact
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https://www.phoenixcontact.net/product/2902017
https://www.phoenixcontact.net/product/2902016
https://www.phoenixcontact.net/product/2905006
https://www.phoenixcontact.net/product/2901993
https://www.phoenixcontact.net/product/2905634
https://www.phoenixcontact.net/product/2905635
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Condicionadores de sinal e transdutores

Visao geral do produto - MINI Analog Pro para aplicacdes padrao

Entrada digital

Tipo de produto

Amplificador de chave de isolamento

==
Pl

ENTRADA @) N | O sapa

Descri¢éo Amplificador de chave de isolamento NAMUR, configuravel
®&
Aprovacdes DNV ® @ ®
& @@ HkEE @
InstalagadEx Gc; Div. 2

Fonte de entradaitilizavel

Sensores de proximidade NAMUR (IEC/EN 6698)7/
contatos de chave flutuante / contatos de chaveamento com circuitos de resisténcia

Saidade comutagdo

Saida de transistor, passiva (saida 1: saida de sinal;
saida 2: saida de sinal de erro ou duplicador de sinal, pode ser definida por meio de chave DIP)

Tensaale alimentagao

9,6 VDC..30VDC

Faixa de temperatura ambiente

-40°C ... +7€C

Sinalizagdo de falha: LED

Sim

Monitoramento de falhas

Rompimentodo fio / curto-circuito / acima da faixa / abaixo da faixa / erro do dispositivo

Adaptador do sistema (opcional)

2901993 MINI MCR-2-V8-FLK 16

Gateway (opcional)

2905634 MINI MCR-2-V8- MOD-RTU /
2905635 MINI MCR-2-V8-MOD-TCP /
2905636 MINI MCR-2-V8-PB-DP /
2905637 MINI MCR-2-V8-PN

Suporte de terminagéo (opcional)

2906640 TC-D37SUB-AIO16-MP-PS-UNI/
2906639 TC-D37SUB-ADIO16-MP-P-UNI

Configuragéo Chave DIP
Largura 6,2 mm
Tipo MINI MCR-2-NAM-2RO(-PT)
Método de conexao Conexao pusin Conexaarafuso
Item no. 2902005 2902004
O médulo pode ser encaixado no Entrada de ampla faixa para redes de ﬂ Informagdes sobre o maédulo:
@ conector de barramento do trilho DIN @ fornecimento globais NEC 13 Acesse as informacdes do médulo

para ponte de tensédo de 24 V
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Visao geral do produto - MINI Analog Pro para aplicagdes padréao

Valores -limite

S s
N "6
) - o -
—] pa e

Tipo de produto

Chave de valor limite

enraoa @ | ui J| =¥ | Op sapa

enraaon ©

- | Owsaon avron @ [ | = | Op saon
o

Chave de valelimite universal par&TD® TCe

Descri¢éo Chave de valor limite, configuravel 2, 3 e dcondutores configuravel
Aprovacdes DNV @ R & DNV @ @ @ DNV @ @[ ®

& Q@ ik @EE & @ & @@ iEE & &0 Hih@B&E &6 ®
InstalagadEx Gc; Div. 2

Fonte de entradaitilizavel

RTD: sensoregt, Ni, Cu /
TC:B,E, J,K,N, R, S, T, LLIUAR, A3, M, L

Sinalde entrada

0mA...24mA (ivremente ajustave)
0V ...12V (livremente ajustavel)

-200°C ... + 85%C (dependendo do sensor)
resisténcia linear: 0 ... m
-250°C ... +250%C (dependendo do sensor)

Saidade comutacéo

Saida de relé (1 contato de comutacéo)

Saida deelé
(1 contatos N/O)

Saida de transistor
(2 contatos N/O)

Tenséo de alimentacédo

9,6 VDC...30VDC

Faixa de temperatura ambiente

-40°C ... +76C

Sinalizagéo de falha: LED

Sim

Monitoramentode falhas

Acima da faixa / abaixo da faixa / erro do dispositivo

Rompimento de fio / curteircuito / acima da faixa /

abaixo da faixa / erro do dispositivo

Adaptador do sistema (opcional)

2901993 MINI MCR-2-V8-FLK 16

Gateway (opcional)

2905634 MINI MCR-2-V8- MOD-RTU /
2905635 MINI MCR-2-V8-MOD-TCP /
2905636 MINI MCR-2-V8-PB-DP /
2905637 MINI MCR-2-V8-PN

Suporte de terminag&o (opcional)

2906640 TC-D37SUB-AIO16-MP-PS-UNI/
2906639 TC-D37SUB-ADIO16-MP-P-UNI

Configuragado

Chave DIP / software / aplicativo

Largura

6,2 mm

Estado de entrega

Configuragaadrao

Configuragéo do pedido

Configuracégadrao

Tipo de produto MINI MCR-2-UI-REL{PT)

MINI MCR-2-UI-REL-PT-C MINI MCR-2-T-REL{PT)

MINI MCR-2-T-2RO(-PT)

Método de conex&o Gonexéo Conexéo = . Qonexéo Conexéo Conexao Conexao
pushin parafuso Conexdopusfrin pushin parafuso pushin parafuso
Item no. 2902035 2902033 2909887 2905633 2905632 2906877 2906876
E Ajuda para configuracdes de Configuracéo
chaves DIP: 13 Acesse as informagdes do médulo
NFC ~ . NFC ) ) ~
R Informagdes sobre o médulo 13 Ajuda nas configuragdes de chaves DIP
deacesso R Configuragéo do médulo
13 Auxilio de configuracéo de 3 Comunicagao Bluetooth
chaves DIP

Phoenix Contact

21

Condicionadores de sinal e transdutores


https://www.phoenixcontact.net/product/2901993
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Condicionadores de sinal e transdutores

Visao geral do produto - MINI Analog Pro para aplicacdes padrao

Acessorios
o)
SRSERY
T \\
, \
=
Tipo de produto Fonte de tenséo constante
entraon | s O sapa enrmnon - | ¢ O saoa
Descri¢éo Fonte de tenséo constante/fonte de corrente constante Fonte de tenséo constante, fonte de alimenta¢éo do sensor
€& P& M
Aprovacgoes DNV e
&©eEE A @
Instalagéo Ex Gc; Div. 2

10vDC/8,75VvDC/75VDC/625VDC/
5VDC/3,75vDC/25VDC/125VDC/

Sinal de saida 20mA/17,5mA/15mA /125 mA 15vDC
10mA/75mA/5mA/25mA
Tenséo de alimentagéo 9,6 vVDC..30VDC
Faixa de temperatura ambiente -40°C ... +7€C
Sinalizagdo de falha: LED Néo
Monitoramento de falhas Erro do dispositivo
Configuragdo Chave DIP
Largura 6,2 mm
Estado da entrega Configuragdo padrédo
Modelo MINI MCR-2-CVCS(PT) MINI MCR-2S-24-15(-PT)
Método de conexao Conexaqushin Conexagarafuso Conexaqushin Conexagarafuso
Item no. 2902065 2902064 1033201 1033202
O médulo pode ser encaixado no Entrada de ampla faixa para redes de ﬂ Informagdes sobre o maédulo:
@ conector de barramento do trilho DIN @ fornecimento globais NEC 13 Acesse as informacdes do médulo

para ponte de tensédo de 24 V
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https://www.phoenixcontact.net/product/2902065
https://www.phoenixcontact.net/product/2902064
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Visao geral do produto - MINI Analog Pro para protecao contra

exploséo

Entrada/Saida anal6gica

Tipo deproduto Fonte de alimentacé&o do repetidor

Condicionador de sinal de saida

ENTRADA 4O | G» sapa
ALMENTAGAO -8 a

s0n 4© |‘ @ entraoa

Fonte de alimentacéo de repetid@ixi,

Condicionador de sinal de saiBai,

Descrigéo
5 transparente ao HART transparente para HART
SIL3 oW = |
HE o M2, — >, p—
®- DNV € G
Aprovacoes DNV £- G

& & @ @ EE INMETRO

& & @ © EE & INMETRO

InstalagddEx /Comutagao Ge: Div. 2/ Ga: Da: Ma: Div. 1

circuito Exi

Seguranga funcional SIL3
Comportamento de transmiss&o de In= out
sinal

Sinal de entrada

OmA...20mA/4mA..20 mA

Sinal de saida

OmA...20mA/4mA..20 mA

Tens&o de alimentagéo 19,2V DC..30VDC

Faixa de temperatura ambiente -40°C ... +7€C

Sinalizagdo de falhas: LED Nao

Monitoramento de falhas

Rompimento do fio / curtecircuito / acima da faixa / abaixo da faixa / erro do dispositivo

Adaptador do sistema (opcional) 2901993 MINI MCR-2-V8-FLK 16

2905634 MINI MCR-2-V8- MOD-RTU /
2905635 MINI MCR-2-V8-MOD-TCP /
2905636 MINI MCR-2-V8-PB-DP /
2905637 MINI MCR-2-V8-PN

Gateway (opcional)

Configuragdo

Chave DIP

Largura 6,2 mm

Estado de entrega Configuracéo padrao

Tipo de produto MINI MCR-EX-RPSSI-1(-PT)

MINI MCR-EX-IDS-1-I(-PT)

Método de conexao Conexaqoushin Conexagarafuso Conexaqushin Conexaqarafuso
Item no. 2908804 2908803 2908806 2908805
E Auxilio nas configuragdes da chave DIP: Configuragédo

NEC B Informagdes sobre o médulo de acesso ' 13 Informagdes sobre o mddulo de acesso

3 Ajuda na configuracdo de chaves DIP 3 Ajuda nas configuracGes da chave DIP
13 Configuragédo do médulo

3 Comunicagao Bluetooth
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https://www.phoenixcontact.net/product/2908804
https://www.phoenixcontact.net/product/2908803
https://www.phoenixcontact.net/product/2908806
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https://www.phoenixcontact.net/product/2901993
https://www.phoenixcontact.net/product/2905634
https://www.phoenixcontact.net/product/2905635
https://www.phoenixcontact.net/product/2905635
https://www.phoenixcontact.net/product/2905636
https://www.phoenixcontact.net/product/2905637

Condicionadores de sinal e transdutores

Visao geral do produto - MINI Analog Pro para protecao contra

exploséo

Temperatura

Tipo de produto

Transdutor de medicdo de temperatura

o o[BI [ e

Descrigéo Transdutor universal de medicéo de temperatura Ex i, configuravel
B € [SIL| (M| 2
= 225 lnec) <
° DNV &
Aprovacées

& @ & EBE & INMETRO

InstalagddEx /Comutagao
circuito Exi

Gc; Div. 2/ Ga; Da; Ma; Div. 1

Seguranga funcional

SIL2/SC3

Fonte de entradaitilizavel

RTD: sensoreRt, Ni, Si, Cu/
TC:J,K,B,E,N,R,S, T,C, A {1, AA3, L, M/ 2, 3, 4fios

Sinal de entrada

-200°C ... +858C (faixa dependendo do tipo de sensor) /
2 NBa f } fSida MBitha de medigdo:d1@ysbda faira de medicéo selecionada) /
A & Y S (i \iaixa nminima detniedicaan 10% da faixa de medicéo selecionada)
-1000mV ... 1000mV

Sinalde saida

4mA...20mA/4mA...20mA/OmMA..20mA/20mA...OmA/OmA ...21 mA/21 mA ...

0mA

Tenséo de alimentagdo

19,2vDC...30VDC

Faixa de temperatura ambiente

-40°C ... +7€C

Sinalizagéo de falhas: LED

Sim

Monitoramento defalhas

Rompimentodo fio / curto-circuito / acima da faixa / abaixo da faixa / erro do dispositivo

Adaptador do sistema (opcional)

2901993 MINI MCR-2-V8-FLK 16

Gateway (opcional)

2905634 MINI MCR-2-V8- MOD-RTU /
2905635 MINI MCR-2-V8-MOD-TCP /
2905636 MINI MCR-2-V8-PB-DP /
2905637 MINI MCR-2-V8-PN

Configuragéo

Software / aplicativo

Largura

6,2 mm

Estado de entrega

Configuragagadrdo Configuragéo do pedido

Tipo de produto

MINI MCR-EX-T-1(-PT) MINI MCR-EX-T-1-PT-C

Método de conexdo

Conexaqushin Conexagarafuso Conexao pusin

Item no.

2908814 2908813 1472132

®

O médulo pode ser encaixado no

conector de barramento do trilho DIN

para ponte de tensédo de 24 V
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Visao geral do produto - MINI Analog Pro para protecédo contra

explosao

Entrada digital

Tipo de produto

Amplificador de chave de isolamento

EnTRADA ) O saon

| Op sapa1
ENTRADA ~® OF saoaz
A

enTRaon ) O saot

Descri¢éo Amplificador de chave de isolamento Ex i NAMUR, configuravel
sig) (| 2w
& 2,
. DNV @ G
Aprovacodes

& @ @ @& & INMETRO

InstalacadEx /Comutagao
circuito Exi

Gc; Div. 2/ Ga; Da; Ma; Div. 1

Segurancduncional

SIL3

Fonte de entradaitilizavel

Sensores de proximidade NAMUR (IEC/EN 66%)7/

contatos de chave flutuante / contatos de chaveamento com circuitos de resisténcia

Saidade comutacéo

Saida de transistor (passiva)

Saida de relé (relé de estado s6lido)

Tensé&o de alimentagéo

19,2V DC .. 30V DC

Faixa de temperatura ambiente

-40°C ... +7€C

Sinalizag&o de falha: LED

Sim

Monitoramento de falhas

Rompimento do fio / curteircuito / erro do dispositivo

Adaptador do sistema (opcional)

2901993 MINI MCR-2-V8-FLK 16

Gateway (opcional)

2905634 MINI MCR-2-V8- MOD-RTU /
2905635 MINI MCR-2-V8-MOD-TCP /
2905636 MINI MCR-2-V8-PB-DP /
2905637 MINI MCR-2-V8-PN

Configuragédo

ChaveDIP

Largura

6,2 mm

Estado de entrega

Configuragdo padréo

Tipo MINI MCR-EX-NAM-T(-PT) MINI MCR-EX-NAM-2T(-PT) MINI MCR-EX-NAM-RO(-PT)
Método de conexdo Conexagushin Conexéagarafuso Conexagushin Conexagarafuso Conexacushin Conexagarafuso
Item no. 2908808 2908807 1157854 1157852 1157857 1157862

E Auxilio nas configuragdes da chave DIP:
B Informagdes sobre o médulo de acesso
3 Ajuda na configuracdo de chaves DIP

NFC

Configuragédo
13 Informagdes sobre o mddulo de acesso
3 Ajuda nas configuracGes da chave DIP

13 Configuragédo do médulo
3 Comunicagao Bluetooth
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Condicionadores de sinal e transdutores

Visao geral do produto - MINI Analog Pro para protecédo contra

explosao

Saida digital

o

Tipo de produto

Driver de

solenoide

SaDA 4O | @ ENTRADA
A

Driver de solenoide Ex i,
com entrada l6gica e deteccéo de

Driver de solenoide Ex i,
com entrada l6gica e deteccéo de

Driver de solenoide Ex i,
com entrada légica e deteccéo de

Driver de solenoide Ex i,
com entrada l6gica e deteccéo de

ResClcao falha de linha, falha na linha, falha na linha, falha na linha,
Limitag&o de corrente a 50 mA limitag&o de corrente a 25 mA limitacdo de corrente a 48 mA limitag&o de corrente a 38 mA
i sis| || v
& 2, p—
A _ DNV & G
provagees ® @ @ @@ & INMETRO
InstalagédEx /Comutacao o N
CirCUito Exi Gc; Div. 2/ Ga; Da; Ma; Div. 1
Segurangduncional SIL3

Sinal de entrada

Sinal de nivel de comutagdo "0": 0V DC ...5V DC
Sinal denivelde comutagéo "1": 15V DC ... 30 V DC

Sinal de saida

Tensé&o de saida:
XMNnET + 5/ 6¢
Tens&o sem carga:
>16 VDC/
Limitag&o de corrente:
>50 mA (com detecgéao dalhana
linha) /
resisténciade saida:
KXKMNO M
(resisténcia interna Ri)

Tensé&o de saida:
n Yixdpkec * 5/ OH
Tens&o sem carga:
>20V DC/
Limitac&o de corrente:
>25 mA (com detecgéo de falha na
linha) /
resisténcia de saida:
XKMNMO M
(resisténcia interna Ri)

Tensé&o de saida:
P Y!¥MHKIH * 5/ o0
Tens&o sem carga:
>21VDC/
Limitag&o de corrente:
>48 mA (com deteccgao de falha n3
linha) /
resisténcia de saida:
XMy M Mm
(resisténcia interna Ri)

Tensé&o de saida:
y Y@WHEpP + 5/ 09
Tens&o sem carga:
>23VDC/
Limitac&o de corrente:
>38 mA (com detecgéo de falha na
linha) /
resisténcia de saida:
KHT N M
(resisténcia interna Ri)

Tenséo de alimentacédo 19,2V DC ...30V DC
Faixa de temperatura ambiente -40°C ... +76C
Sinalizagdo de falhas: LED Sim

Monitoramento de falhas

Rompimento do fio / curtei

rcuito / erro do dispositivo

Adaptador do sistema (opcional)

2901993 MINI MCR-2-V8-FLK 16

Largura

6,2 mm

Estado de entrega

Configuragdo padrédo

Tipo MINI MCR-EX- MINI MCR-EX- MINI MCR-EX- MINI MCR-EX-
SD-16-50-LFD(PT) SD-20-25-LFD(PT) SD-21-48-LFD(-PT) SD-23-38-LFD(PT)
Método deconexdo Conexaqushin | Conex&@garafuso| Conexagushin | Conexdgarafusg Conexagushin | Conexdgarafuso| Conexadgushin | Conexagarafuso
Item no. 1175904 1175902 1175897 1175891 1175884 1175877 1277119 1277116
O médulo pode ser encaixado no Entrada de ampla faixa para redes de Informagdes sobre o maédulo:
@ conector de barramento do trilho DIN fornecimento globais NEC 13 Acesse as informacdes do médulo
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Viséo geral do produto - MINI Analog Pro para protecéo contra

explosao

Saida digital

-.{-_n'q'

Tipo de produto

Driver de solenoide

saDh © . @ ENTRAOA

Driver de solenoide Ex i,

Driver de solenoide Ex i,

Driver desolenoideEx i,

Driver de solenoide Ex i,

& © @ BE & INMETRO

Descrigéo alimentado por loop, alimentado por loop, alimentado por loop, alimentado por loop,
limitacdo de corrente a 50 mA limitacéo de corrente a 25 mA limitacdo de corrente a 48 mA limitacdo de corrente a 38 mA
i @ sia || 2w
2 oo (RN, py
. DNV € G
Aprovacoes

InstalacédEx /Comutagéo
circuito Exi

Gc; Div. 2/ Ga; Da; Ma; Div. 1

Seguranga funcional

SIL3

Sinal de entrada

19,2V DC..30VDC

Tenséo de saida: Tenséo de saida: Tensé&o de saida: Tens&o de saida:
XMnIT +* 5/ épn YikkehZk =+ 5/ O6HpPp Y!®MHKEH = 5/ o6nly YkkmHEp = 5/ 060
Tens&o sem carga: Tens&o sem carga: Tens&o sem carga: Tens&o sem carga:
>16 VDC/ >20V DC/ >21VDC/ >23V DC/
Sinal de saida Limitagdode corrente: Limitagdo de corrente: Limitagdo de corrente: limitag&o de corrente:
>50 mA / >25 mA/ >48 mA / >38 mA/
resisténcia de saida: resisténcia de saida: resisténcia de saida: resisténcia de saida:
XMI10O Mm XMNMO Mm KMYy M M XKHT N m
(resisténcia interna Ri) (resisténcia interna Ri) (resisténcia interna Ri) (resisténcia interna Ri)
Tenséo de alimentagéo Alimentagé&o por loop, sem necessidade de alimentacéo externa
Faixa de temperatura ambiente -40°C ... +76€C
Sinalizagdo de falhas: LED Nao
Adaptador do sistema (opcional) 2901993 MINI MCR-2-V8-FLK 16
Largura 6,2 mm
Estado de entrega Configuragédo padréo
Tipo deproduto MINI MCR-EX- MINI MCR-EX- MINI MCR-EX- MINI MCR-EX-
SD-16-50-LP(-PT) SD-20-25-LP(-PT) SD-21-48-LP(-PT) SD-23-38-LP(-PT)
Método deconexao Conexagushin | Conexdgarafuso| Conexaushin | Conexdgarafuso Conexagushin | Conexagarafuso| Conexagushin | Conexdgarafuso
Item no. 1157870 1157869 1157868 1157867 2908811 2908810 1277114 1277111
E Auxilio nas configuragdes da chave DIP: Configuragédo
NEC B Informagdes sobre o médulo de acesso 13 Informagdes sobre o mddulo de acesso
3 Ajuda na configuracdo de chaves DIP 3 Ajuda nas configuracGes da chave DIP
13 Configuragédo do médulo
3 Comunicagao Bluetooth
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Conexao de rede e barramento do MINI Analog Pro

Digitalizacao de sinais analégicos: gateways de comunicagdo plug

Os gateways plug-in MINI Analog Pro

combinam as vantagens do isolamento elétrico
seguro com os beneficios da comunicagéo
digital. Com uma largura total de menos de 50
mm, eles podem transmitir, sem interferéncia,
até oito sinais de campo para sistemas e redes 3 pjacas de I/O especificas para cada tipo
de barramento industrial. Vocé pode eliminar a
necessidade de cartes de entrada especificos
para sinais. Ao mesmo tempo, vocé pode se

beneficiar de um isolamento elétrico

consistente até o controlador, inclusive entre

os canais individuais.

-in MINI Analog Pro

Suas vantagens
3 Integragéo de rede que economiza espago para
condicionadores de sinal em qualquer combinacéo
3 Isolamento elétrico seguro, inclusive
entre os canais individuais

de sinal ndo sédo mais necessarias

3 Mega os sinais de corrente durante a operagéo
ou faga leituras via NFC no aplicativo

3 Parametrizagdo rapida por meio de chave rotativa,
software ou aplicativo

Facil integracdo em redes PROFINET

Usando o gateway PROFINET MINI
Analog Pro, diversos sinais
analdgicos e digitais podem ser
integrados a redes PROFINET. A
mudanca do protocolo PROFIBUS
para PROFINET é especialmente

interessante para projetos de retrofit .

O gateway foi certificado pela
organizacéo de usuarios PROFIBUS
Nutzerorganisation e.V. de acordo
com a Classe de Conformidade C,
podendo assim ser facilmente
migrado para uma ampla gama de
aplicacdes.

s g ——

O principio plug-and-play também ajuda
nesta aplicagdo. Desconecte o terminal de
saida nos condicionadores de sinal MINI
Analog Pro, conecte o gateway PROFINET,
conecte os cabos de rede we pronto.

L
L

Gateways adicionais estao disponiveis
para os seguintes protocolos:
Modbus/TCP,Modbus/RTU e PROFIBUS.

Gateways
Profnet

i
i
i
8xAl 8xAl 8 x Al

2 x Temperatura | | 2 x Temperatura| | 2 x Temperatura
2xDC 2xDC 2xDC
1xPOT 1xPOT 1xPOT
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Viséo geral do produto - Conexao de rede e barramento do MINI Analog Pro

i +-(0'12% &$ /0$&6, $ K, +* %d &ipo

Oito condicionadores de sinat@nsdutoresMINI Analog Prséointegradosde
formarapidae facila uma rede Modbus/RTU por meio de um adaptador de comunicagao. 2905634 MINI MCR-2-V8-MOD-RTU

Oito condicionadores de sinalt@nsdutoresMINI Analog Pro séo integrados de
forma rapida e facil em uma rede Modbus/TCP por meio dexdaptadorde comunicagéo 2905635 MINI MCR-2-V8-MOD-TCP

Oito condicionadores de sinatmnsdutoresMINI Analog Pro séo integrados de
forma répida e facil em uma rede PROFIBUS DP por meio de um adaptador de comunicagdo. 2905636 MINI MCR-2-V8-PB-DP

Oito condicionadores de sinat@nsdutoresMINI Analog Pro sédo integrados de
forma répida e facil em uma rede PROFINET por meio de um adaptador de comunicagdo. 2905637 MINI MCR-2-V8-PN
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Condicionadores de sinal e transdutores

Condicionadores de sinal e transdutores de
medicao MACX Analog

Os condicionadores de sinal e transdutores de medicdo MACX Analog oferecem uma ampla gama de
solucdes para o condicionamento de sinais de forma segura e confidvel. Em circuitos intrinsecamente
seqguros, as versdesExi proporcionam protecéo contra explosdes em todas as zonas e grupos de
substancias. Os produtos, desenvolvidos com foco em aplica¢des de seguranca conforme as normas
IEC/EN 61508 e PL EN ISO 13849, garantem a seguranca das pessoas, do meio ambiente e do sistema.

7-5P

o=

3

OrdNo. 50252 MACX MCR-EX-RTD-I-P |¢
No. 2024836 MACX MCR-SL-RPGSI-21-5P [MNIS{

OrdNo 2024278 MACK MCR-SL-NAM-2T-

OrdNo. 2024016 MACX MCR-EX-SL-RPSSI-I-SP [rofel®
_—
3

=

<
Ord No. 20 08 158
MACX MCR-EX-

¥ . @
Suas vantagens ‘ ;:h_ Push-in Technology

Designed by Phoenix Contact
() Amplo pacote internacional de aprovagdes Ex, incluindo
aprovacoes para mineracao e maritimas <Ex> SIL3 PL

IEC 61508 EN ISO 13849
Ex i

(V) Confiavel e seguro em todas as aplicacdes relacionadas a
seguranca até SIL 2 SC 3ou SIL 3

@ Versbes com certificacado de nivel de desempenho de acordo
com a norma EN ISO 13849

@ Largura total de apenas 12,5 mm para produtos de um e dois
canais produtos com fungdes padrbes

@ Alimentacéo flexivel: ponte de alimentagcdo modular de 24 V

com mensagens de erro de grupo ou entrada de ampla faixa
de até 230 V CA/DC
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Suas vantagens em detalhes

Protecéo abrangente contra
exploséo para todas as zonas e
grupos de substancias

Os condicionadores de sinal e transdutores de
medi¢cdo MACX Analog Ex i possuem um amplo
pacote de aprovacdes internacionais Ex para uso
em todas as zonas Ex e para todos os grupos

de substancias. Além disso, as aprovacdes para
mineracéo e aplicacdes maritimas,, bem como as
versGes com uma faixa operacional de
temperatura estendida de -40 a +70°C e
requisitos documentados para faixas de operagao
em altitude de até 5.000 m, permitem o uso em
ambientes exigentes.

JIEC 61508

PL

EN IS0 13849

Segurancga funcional para a industria
de processos e construcdo de
magquinas

Nossos condicionadores de sinal e transdutores
MACXAnalog Ex estdo disponiveis para todas

as aplicag@es relacionadas a segurancga até SIL 2 SC
3 ou SIL 3. Produtos selecionados possuem
certificagdo PL para uso na construcéo de maquinas.
Isso se aplica tanto a aplicagdes padrédo quanto &
protecao contra explosoes.

12,5 mm

Economize espago com versdes de dois canais e

duplicadores de sinal com uma largura total de
apenas 12,5 mm.

Design de dois canais e duplicacédo de
sinal com uma largura total de apenas

Entrada/Saida analdgica

3 Condicionadores de sinal
universais e padrdo

3 Condicionadores de sinal alimentados por
loop

Temperatura

3 Transdutores universais
para termémetros de resisténcia,
termopares, sensores do tipo
resisténcia, potencidmetros e fontes
de mV, com comutagéo de valor limite
3 Transdutores de
temperatura padréo para
termémetros de resisténcia ou
termopares

Frequéncia

3 Transdutores de dois canais
com entrada de sinal NAMUR
(IEC/EN 60947 -5-6)

Entrada digital

3 Fontes de alimentag&o repetidoras transparentes
para HART® e condicionadores de sinal de saida

Visdo geral do produto - MACX Analog para aplicag6es padrdo e protecéo contra explosédo

Saida digital
X i X Entrada/Saida analégica Entrada digital
3 Acionadores de solenoides com diferentes . ) ]
caracteristicas de saida, alimentados por ” \@ {:
loop . i
[} Drivers de solenoide com tens&o de Temperatura
alimentagéo de 24 V DC, diferentes [ 9 Saida digital
caracteristicas de saida e deteccéo de falha C :
de linha ¥
Valores -limite
Frequéncia

P . Valores-limite
3 Chaves de valor limite com saida

de contato de relé de comutacéo

b LK

Potenciémetro

I
Acessorios @ v @

3 Placa diviséria para separar sinais Ex i e

nao Exi —
3 Fonte de tens&o constante/fonte de corrente
constante

. ~ Entrada digital
3 Componentes de alimentagéo g

3 Mddulo de alimentagdo com
monitoramento de falhas para o sistema de
ponte de energia com o conector de
barramento de trilho DIN

3 Material de marcagdo

3 Isoladores amplificadores para sensores NAMUR
e contatos flutuantes, com saida por relé, transistor
ou NAMUR (resistiva conforme a norma EN 6079-5-6)

Phoenix Contact
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Condicionadores de sinal e transdutores

Visao geral do produto - MACX Analog para aplicacbes padréo

Entrada/Saida analdgica

Tipo de produto

Condicionador de sinal

entraoa @ | Ui J| vl | Op saba

Descrigéo Condicionadode sinal de 3 viasonfigurave| Condicionador de sinal de 3 vias, configuravel
alimentagdode amplo alcance
DE B . p— ®& g
ExZonez | FC0 T ExZonez |SEHY
~ DNVR®

Aprovacoes

provag ® @ © [ ES © INMETRO
InstalagadEx Gc; Div. 2
Segurangduncional SIL2

Sinal de entrada

Unipolar: 0mV ...50mVa0OV..100V,0 mA ...1 mAaOmA ... 100 mA
Bipolar:-50 mV ... 50 mV &00 V ... 100 V1 mA ... 1 mA al00 mA ... 100 mA
Vida util zero: 1mA ...5mA,2mA ... 10mA,4mA ..20mA,1V..5V,2V..10V

Sinal de saida

Unipolar: 0mV ...50mVa0OV..10V,0mA ... 1 mA a 0 20AnA
Bipolar:-50 mV ... 50 mV &0V ... 10 \\1 mA ... 1 mA &0 mA ..20 mA
Vida util zero: 1 mA ...5mA,2mA ... 10mA,4mA..20mA,1V..5V,2V..10V

Tenséade alimentagéo

19,2V CA/DC ... 253 V O& 96 vVDC..30VDC

Faixa de temperatura ambiente -20°C ... +76C
Sinalizagdo de falhas: LED Nao
Configuracéo Chave DIP
Largura 12,5 mm

Estado de entrega Configuracégadrao Configuracéalo pedido Configuracégadréao Configuracdo dpedido
) MACX MCR MACX MCR MACX MCR MACX MCR
Tipo deproduto
AL UI-UI-UP(SP)yNC UI-UI-UP-SP UI-UI(-SP}NC UI-UI-SP
D lodoldecoliexag Conexaqushin | Conexagarafusg Conexagushin Conexaqushin | Conexagarafuso Conexaqushin
Item no. 2811569 2811297 2811585 2811556 2811446 2811572
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Viséo geral do produto - MACX Analog para aplicacdes padrao

Entrada analégica

o

Tipo de produto

Fonte de alimentagdo do repetidor

ALIMENTAGAO 4€) | G» snon
entraDA - a

G saDAL

ALIMENTAGAO 4O v O saion2
ENTRADA ®) n

e
Bmon B -|II G saon

ALIMENTACAO
e P

Fonte de alimentagdo do
repetidor e condicionador de

Fonte de alimentagdo do
repetidor e condicionador de

Fonte de alimentagdo do
repetidor e condicionador de

Fonte de alimentacéo do

@ HeER @

@ @ M @& ® INMETRO

® ik BE @

Descricédo i . © repetidor, 2 canais,
B tranzln:rlednieemar;d:ART sinal de entrada, transparente sinal de entrada com duas saidas, transparente para HART
. p ~ p i para HART transparente para HART
alimentacdo de amplo alcance
@ 51 3 D@ [ 2
O Y.~ & 6~

——

Aprovages o8 DNV @ @ DNV € @ DNV @

© Mk EE @

OV..5V/1V..5V

Instalagéo Ex Gc; Div. 2

Seguranga funcional SIL2/SC3 SIL2/SC3/PLd/KAT2 SIL3/PLd

Comportamento da transmissao de In= out

sinal

Sinal de entrada OmA..20mA/4mA ..20 mA 4mA ...20 mA
OmA..20mA/

Sinal de saida 4mA .20 mA OmA..20mA/4mA ...20 mA 4mA ...20 mA

Tenséo dalimentacédo 19,2 V CA/DC ...
253 V CAIDC 19,2V DC .30V DC
Faixa de temperatura ambiente -40°C ... +60C (+70C: reducao)
Sinalizagédo de falhas: LED Nao
2924854 TC-D37SUB-

L . ADIO16-EX-P-UNI /

Suporte de terminagao (opcional) 2902932 TC-D37SUB- 2904684 TC-2D37SUB-ADIO32-2EX-P-UNI
AlO16-EX-PS-UNI
Configuragéo Chave DIP
Largura 17,5 mm 12,5 mm
Estado de entrega Configuragagadréo
Tipo deproduto MACX MCRSL- MACX MCRSL- MACX MCRSL- MACX MCRSL-
RPSSH -UP(-SP) RPSSHI(-SP) RPSSI2I(-SP) RPSS2I-2I(-SP)

Método deconexdo Conexdgushin | Conexdgarafusg Conexdgushin | Conexaarafuso| Conexdgushin | Conexégarafuso| Conexégushin | Conexédgarafuso
Item no. 2924210 2865968 2924207 2865955 2924838 2924825 2904090 2904089

®

de tenséo de 24 V

O médulo pode ser encaixado no conector
de barramento do trilho DIN para ponte

&

Entrada de ampla faixa para redes mundiais de fornecimento

redes

Phoenix Contact

33

Condicionadores de sinal e transdutores


https://www.phoenixcontact.net/product/2924854
https://www.phoenixcontact.net/product/2902932
https://www.phoenixcontact.net/product/2904684
https://www.phoenixcontact.net/product/2924210
https://www.phoenixcontact.net/product/2865968
https://www.phoenixcontact.net/product/2924207
https://www.phoenixcontact.net/product/2865955
https://www.phoenixcontact.net/product/2924838
https://www.phoenixcontact.net/product/2924825
https://www.phoenixcontact.net/product/2904090
https://www.phoenixcontact.net/product/2904089

2| Visao geral do produto - MACX Analog para aplicagbes padréo

[%]
o
1]
p=}
ke)
(%]
o
g
)
E
D Tipo de produto Condicionador de sinal
3
[}
(4] \ EnTRADA @) [ 1 O saba
B ENTRADA @) O saba
el entraoa @ | 1 OF saoa
IS4
c
i)
Q
2 Descricio Isolador de 2 vias alimentado por loop Isolador de 2 vias alimentado por loop
8 < de entrada, 1 canal de entrada, 2 canais
= E®,m.z gl |
@@
Aprovacdes
b\
Instalacéo Ex Gc; Div. 2
Seguranga funcional SIL3
Comportamento da transmissao de In= out
sinal
Sinal de entrada OmA..20mA/4mA ... 20 mA
Sinal de saida OmA..20mA/4mA ... 20 mA
Tenséo de alimentacédo Alimentacéo por loop, sem necessidade de alimentacéo externa
Faixa de temperatura ambiente -40°C ... +8%C
Sinalizagdo de falha: LED Néo
Largura 12,5 mm
Estado deentrega Configuracdgadrdo
Tipo de produto MACX MCRSL-I-1-ILP(-SP) MACX MCRSL-21-2I -ILP(-SP)
Método de conexéo Conexaqushin Conexaqoarafuso Conexaqushin Conexagarafuso
Item no. 2905279 2905278 2905281 2905280
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Visao geral do produto - MACX Analog para aplicacdes padrao

Saida analégica

Tipo de produto

Condicionador de sinal de saida

«Osaioa|

@ enTRAOA

saon 4© | 1 || i | @ entrana
saion 4©

I | @ enreon

Condicionador de sinal de saida,

Condicionador de sinal de saida, 2

Descricdo Transparente para HART canais, transparente para HART
V&[SI =
ExZons 2 D—W
| DNV ’Q @ =
Aprovagoes

& @@ M EE © INMETRO

de sinal

Instalagéo Ex Gc; Div. 2
Seguranca funcional SIL2/SC3 SIL3/SC3
Comportamento da transmisséo In= out

Sinal de entrada

OmA..20mA/0,2mA ...20 mA/4 mA ... 20 mA

0,2mA ...20mA /4 mA ... 20 mA

Sinalde saida

OmA..20mA/0,2mA..20mA/4 mA .. 20 mA

0,2mA ...20mA /4 mA ... 20 mA

Tensé&o de alimentacédo

19,2vDC...30V DC

Faixa de temperatura ambiente -40°C ... +7€C

Sinalizagéo de falha: LED Néo

Suportede terminagéo 2902932 TC-D37SUB-AIO16-EX-PS-UNI /

(opcional) 2924854 TG-D37SUB-ADIO16-EX-P-UNI 2904684 TG-2D37SUB-ADIO32-2EX-P-UNI
Configuragéo Chave DIP

Largura 12,5 mm

Estado de entrega

Configuragdo padrao

Tipo de produto

MACX MCRIDS-1-1(-SP)

MACX MCRIDS-2I-2I(-SP)

Método de conexdo

Conexamushin

Conexamarafuso

Conexamushin

Conexamarafuso

Item no.

2908064 2908063

2908066 2908065

de barramento do trilho DIN para ponte
de tenséo de 24 V

®

O médulo pode ser encaixado no conector

redes

&

Entrada de ampla faixa para redes mundiais de fornecimento
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Visao geral do produto - MACX Analog para aplicacdes padrao

vron -® | S b saion
0 |

Temperatura

i

£l

'

i ')'/

| 4

-
Tipo de produto Transdutorde temperatura

=] =

s B | €= ? O» saon
0 H

Transdutor universal de medi¢éo de temperatura,

Transdutor universal de medigdo de temperatura Ex i,

Descricéo com relé de valor limite, com 3 relés de valor limite,
alimentagéo de amplo alcance, configuravel alimentacdo de amplo alcance, configuravel
& [ =
A N DNV @&
provacoes ® € Wik @& © INMETRO
InstalagacEx Gc; Div. 2

Seguranca funcional

SiL2/sC2/pPLd

Fonte de entrada utilizavel

RTD: sensoreBt, Ni, Cu / 2, 3, 4 condutores /
TC:B,E, J,K,N,R, S, T, L, U, CA, DA, A1G, A2G, A3G, MG, LG

Sinal de entrada

-250°C ... +2501C (faixa de
NBaArads

LR2GSyOAs YSGINRY n

pendendo do tipo de sensor) /
YOAL {ftMAYSENY n m ddd pn

m ®Pd pn

-1000mV ... 1000mV

Sinal de saida

OmA ..20mA /4 mA ..20 mA

Saidade comutagéo

Saida de relé (1 contato reversivel)

Saida de relé (3 contatos reversiveis)

Tensé&o de alimentacao 19,2 V CA/DC ... 253 V CA/DC
Faixa de temperatura ambiente -20°C ... +65C
Sinalizacéo de falha: LED Sim

Monitoramento de falhas

Rompimento do fio / curtecircuito / acima da faixa / abaixo da faixa / erro do dispositivo

Configuragéo Chave DIP / software
Largura 17,5 mm 35 mm
Estado de entrega Configuragagpadrao Configuragaalo pedido Configuragagadrao Configuracaale pedido
Tioo de configuracio MACX MCR MACX MCR MACX MCR MACX MCR

P gurag T-UI-UP(-SP) T-UI-UP-SP-C T-UIREL-UP(-SP) T-UIREL-UP-SP-C
Método deconexdo Conexaqushin Conexdo Conexaqushin Conexaqushin Conexao Conexaqushin

parafuso parafuso

Item no. 2811860 2811394 2811970 2811828 2811378 2811831
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Visao geral do produto - MACX Analog para aplicacdes padrao

Temperatura

Tipo de produto

Transdutorde temperatura

RSN 1 [ P

Enaon - 'C | o saon
i

Descrigdo

Transdutor de temperatura para sensores RTD,

Transdutorde temperatura para sensores TC,

configuravel configuravel
9 (S o
Aprovagdes DNVRRG DN G DNV Q&
& © @& © INMETRO & @ WK EE @ INMETRO & @ EE @ INMETRO
InstalagacEx Gc; Div. 2
Seguranca funcional SIL2/SC2

Fonte de entrada utilizavel

RTD: sensores Pt, Ni, Cu: 2, 8pddutores

TC:B,E, J,K,N,R,S, T, L, U, C, D,
A1, A2, A3, M, Lr

Sinal de entrada

-200°C ... +858C (faixa dependendo do tipo de sensor) /
NBairadsyOAl fAYSENY n
LRGESYOAS YSGUNBY n

Mm POD pn

-250°C ... +250TC
PP d p ffaixh dependendo do tipo de sensor) /
1 m -1000mV ... 1000mV

Sinalde saida

OmA ..20mA/4 mA..20 mA

Tens&o de alimentagao

19,2VvDC...30VDC

Faixa de temperatura ambiente

-40°C ... +76C

Sinalizagao de falha: LED

Sim

Monitoramento de falhas

Rompimento do fio / curtecircuito / acima da faixa /
abaixo da faixa / erro do dispositivo

Rompimento do fio / acima da faixa/
abaixo da faixa / erro do dispositivo

Configuragdo Software

Largura 12,5 mm

Estado da entrega Configuragagadrao Configuragdo do pedido Configuragagadrao Configuragdo do pedido
Tipo MACX MCRRTD-I(-SP) MACX MCRRTD-1-SP-C MACX MCRTC| MACX MCRTCI-C
Método de conexao Conexamushin ;?;rr;lf: Conexagushin Conexagarafuso

Item no. 1050201 1050192 1052464 1050228 1052459

®

de tenséo de 24 V

O moédulo pode ser encaixado no conector
de barramento do trilho DIN para ponte

&

redes

Entrada de ampla faixa para redes mundiais de fornecimento
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Condicionadores de sinal e transdutores !

Tipo de produto

Chave de valor limite

aenon @ | un || | Gr saon

Descrigao Chave de valor limite, configuravel
> H
B8 M & p—
rorouacs DNV @ ®
provacoes ® @@ ik @@ ® INMETRO
InstalagacEx Gc; Div. 2

Seguranca funcional

SIL2/SC2/PLc

Sinal de entrada

0,2mA ... 20 mA
0.1v..10V

Saidade comutacéo

Saidade relé (1 contato de comutagéo)

Tens&o de alimentagéo

9,6 VDC..30VDC

Faixa de temperatura ambiente

-20°C ... +68C

Sinalizagéo de falha: LED

Sim

Monitoramento de falhas

Rompimento do fio / curtecircuito / erro do dispositivo

Configuragdo Chave DIP
Largura 12,5 mm
Estado daentrega Configuragagadrao

Tipo deproduto

MACX MCRSL-UI-RELESP)

Método de conexao

Conexaqushin

Conexagarafuso

Item no.

2906170

2906169
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Visao geral do produto - MACX Analog para aplicacdes padrao

Entrada digital

- 4 - 4

Tipo de produto

Amplificador de chave de isolamento

| OF snonz

P e
1

ENTRADA @) { Op saon enrAn -®

AAAAAA 0 (o

Descri¢ao Amplificador de chave de isolamento NAMUR
O 8 . p—
Ex Zone 2 IEC 61508 \
Aprovacoes DNV £ &
& @ @@EE ® INMETRO
InstalagacEx Gc; Div. 2
Seguranca funcional SIL2/SC3

Fonte de entradaitilizavel

Sensores de proximidade NAMUR (IEC/EN 669%)7/
contatos de chave flutuante / contatos de chaveamento com circuitos de resisténcia

Saidade comutacéo

Saidade relé (1 contato de comutacég Saidade relé (2 contatosN/O)

Tensaade alimentacédo

19,2vDC..30VDC

Faixa de temperatura ambiente

-40°C ... +60C (+70C: redugéo)

Sinalizagao de falha: LED

Sim

Monitoramento de falhas

Rompimento do fio / curtecircuito / erro dodispositivo

Suportede terminacédo

2924854 TC-D37SUB-ADIO16-EX-P-UNI 2904684 TC-2D37SUB-ADIO32-2EX-P-UNI

(opciona)
Configuragéo Chave DIP
Largura 12,5 mm

Estado de entrega

Configuragéo padréo

Tipo de produto

MACX MCRSL-NAM-R(-SP) MACX MCRSL-NAM-2RO(-SP)

Método de conexdo

Conexaqushin

Conexagarafuso Conexaqushin Conexamarafuso

Item no.

2924252

2865997 2924265 2865010

O moédulo pode ser encaixado no conector
de barramento do trilho DIN para ponte
de tenséo de 24 V

®

Entrada de ampla faixa para redes mundiais de fornecimento
redes

&
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Condicionadores de sinal e transdutores

Visao geral do produto - MACX Analog para aplicacdes padrao

Entrada digital

Tipo de produto

Amplificador de ch

ave de isolamento

enrront -8 [G][ —=] G snoar
entraonz 8 (P2NIC=] o saione

ENTRADAL <)

[G= O saiva
entraonz - [Q=Y)

G saon2

Descrigao Amplificador de chave de isolamento NAMUR, 2 canais
€ Sl .. OE Y =
Aprovagoes DNV @@ DNV DNV ®®
& @ @EE ® INMETRO & @ Ml @& INMETRO | & @ @ EE @ INMETRO
InstalagacEx Gc; Div. 2
Seguranca funcional SIL2/SC3

Fonte de entradaitilizavel

Sensores de proximidade NAMUR (IEC/EN 689)7/

contatos de chave flutuante / contatos

de chaveamento com circuitos de resisténcia

Saidade comutagao

Saidade relé (1 contato N/O por canal)

Saidade relé (1 contato de comutagaopor canal)

Tenséade alimentagao

19,2V DC ...30V DC

19,2 V CADC... 253 V CAIC

Faixa de temperatura ambiente

-40°C ... +66C (+70C: reducéo)

Sinalizacéo de falhas: LED

Si

m

Monitoramento de falhas

Rompimento do fio / curteci

rcuito / erro do dispositivo

Suporte de terminacéo (opcional)

2904684 TC-2D37SUB-ADIO32-2EX-P-UNI

Configuragao Chave DIP
Largura 12,5 mm 17,5 mm
Estado deentrega Configuragagadrao

Tipo deproduto

MACX MCRSL-2NAM-RO(-SP)

MACX MCRSL-2NAM-R-UP(-SP)

Método de conexao

Conexaqushin Conexamarafuso

Conexaqushin Conexagarafuso

Item no.

2924294 2865049

2924304 2865052
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Visao geral do produto - MACX Analog para aplicacdes padrao

Entrada digital

L -
Tipo de produto Amplificador de chave de isolamento
Q] _K]or sron: exmraont-@ [QY][ K | O» savar
ENTRADA ~©) { £ | Op saivaz Enraon-) ey K |Op sabaz

Amplificador de chave de isolamendAMUR,

Condicionadores de sinal e transdutores

Descricao Amplificadorde chave désolamentoNAMUR -
2 canais
O & 8 . p—
7 Ex Zone 2 IEC 61508 \
Aprovagoes . @ =
it B& ©- & INMETRO
InstalagacEx Gc; Div. 2
Seguranca funcional SIL2/SC3

Fonte de entrada utilizavel

Sensores de proximidade NAMUR (IEC/EN 669%)7/

contatos de chave flutuante / contatos de chaveamento com circuitos de resisténcia

Sinal de saida

2 saidas de transistor, passivas

¢cSyanz

/ 2NNBYy:iS RS @2 Ydzil cen2 Xp n

CNEIj dzs y OA I

A saida de sinal 2 também pode ser configurada como uma
mensagem de erro

RS O2vYdzil ei2Y Xon =

RS 02vYdzil cen|2Y Xp

5 / 1 saida de transistor por canal, passiva
¢Syanz

V1 7/ 2NNByGS RS @GR Ydzii I cen 2
CNXElj dzs y OA |

RS O2vYdzil en2y

RS O2vYdzit cen

Kon =
Kp n
2ZY XK

Saidade comutagdo

Saidado transistor passiva

Tens&ade alimentacéo

19,2VvDC...30VDC

Faixa de temperatura ambiente

-40°C ... +60C (+70C: reducéo)

Sinalizacao de falhas: LED

Sim

Monitoramento de falhas

Rompimento do fio / curtecircuito / erro dodispositivo

Suporte de terminagéo

2904684 TC-2D37SUB-ADIO32-2EX-P-UNI

(opcional)

Configuracéo Chave DIP
Largura 12,5 mm
Estado deentrega Configuragagadrao

Tipo de produto

MACX MCRSL-NAM-2T(-SP)

MACX MCRSL-2NAM-T(-SP)

Método de conexao

Conexagushin

Conexagarafuso Conexaushin

Conexagarafuso

Item no.

2924278

2865023 2924281

2865036

®

de tenséo de 24 V

O médulo pode ser encaixado no conector
de barramento do trilho DIN para ponte

4

Entrada de ampla gama para redes de fornecimento mundiais
redes
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Condicionadores de sinal e transdutores

Viséo geral do produto - MACX Analog para protecéo contra exploséo

Entrada anal6gica

=Ty

S 4

Tipo de produto Fonte de alimentag&o do repetidor

ool o oo
ENTRADA -8 !

Fonte de alimentag&o do repetidor Ex i e condicionador de . ~ . . .
Descrigio sinal de entrada, transparente para HART, Fonte de'allmenta(;ao do repetid&xi e condicionador de
alimentagao de amplo alcance sinal de entrada, transparente para HART

) & il .2
2 Ol . p—

€ !
= [Pl &=

Aprovagoes ®e DNV-E& S
& @@ k@R @ INMETRO & @ @ @@ @ INMETRO KC-s

InstalagacEx / Circuitode . .
Gc; Div2 / Ga; Da; Ma; Dil

comutacaoExi

Segurangduncional SIL2/SC3

Com_portamento da transmissé@o In = out
de sinal

Sinal de entrada OmA..20mA/4 mA ...20 mA

0OmAX 20mA / 4mAX H mA

OVX pV/1VXpVv OmA ...20 mA/4 mA ... 20 mA

Sinal de saida

Tens&ade alimentacéo 19,2V CA/DC ... 253 V O& 19,2V DC..30V DC
Faixa de temperatura ambiente -40°C ... +60C (+70C: reducéo)
Sinalizacéale falha: LED Nao
. ~ . 2924854 TC-D37SUB-ADIO16-EX-P-UNI /
Suportede terminag&o(opciona)
2902932 TC-D37SUB-AIO16-EX-PS-UNI
Configuracédo Chave DIP
Largura 17,5 mm 12,5 mm
Estado de entrega Configuragéo padréo
Tipo de produto MACX MCREX-SL-RPSS}H -UP(-SP) MACX MCREX-SL-RPSSFHI(-SP)
Método deconexao Conexaqushin Conexagarafuso Conexagushin Conexamarafuso
Item no. 2924029 2865793 2924016 2865340
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Visao geral do produto - MACX Analog para protecao contra explosao

Entrada analdgica

4
Tipo de produto Fonte de alimentag&o do repetidor
m] Auw[w';ixg |- O saoA
AL‘MEEA:;:‘;:: ‘g 4 Op sabaz mecio ‘ O saioa

Fonte de alimentacé@o do repetiddxi
e condicionador de sinal de entrada

Fonte de alimentacédo do repetid@xi
e condicionador de sinal de entrada

Exi Fonte de alimentagdo do

® © @ Hlk ® INMETRO

Descrigdo com duas saidas, transparente para com duas saidas, apenas um canal repetidor, 2 canais,
HART transparente para HART transparente para HART
DO [
2 [ o p—
Aprovacées DNV & @ DNV @

& @ @ ik @E @ INMETRO KC-s

InstalagacEx / Circuitode

Gc; Div2 / Ga; Da; Ma; DilL

comutagaoExi
Segurancduncional SIL2/SC3/PLd/KAT?2 SIL3/PLd
Comportamento da transmisséo _
B In = out
de sinal
Sinalde entrada OmA..20mA/4 mA ... 20 mA 4 mA ... 20 mA
Sinalde saida OmA..20mA/4mA ...20 mA 4mA ... 20 mA

Tenséade alimentacao

19,2V DC ...30V DC

Faixa de temperatura ambiente

-40°C ... +60C (+76C: reducéo)

Sinalizacéo de falha: LED

N&o

Suportede terminagdo(opciona)

2904684 TC-2D37SUB-ADIO32-2EX-P-UNI

Largura

12,5 mm

Estado deentrega

Configuracégadrdo

Tipo de produto

MACX MCREX-SL-RPSSI2I(-SP)

MACX MCREX-SL-RPSSI2I-1S(-SP)

MACX MCREX-SL-RPSS2I -2I(-SP)

Método de conex&o Conexaqushin

Conexagarafuso Conexaqushin Conexégarafuso

Conexaqushin Conexagarafuso

Item no. 2924236

2908855

2865366 2908856

2924676 2865382

O médulo pode ser encaixado no conector
de barramento do trilho DIN para ponte
de tenséo de 24 V

®

@ Entrada de ampla faixa para redes mundiais de fornecimento
redes
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Condicionadores de sinal e transdutores

Visao geral do produto - MACX Analog para protecéo contra

explosao

Entrada analdgica

] '

Tipo de produto

Fonte de alimentag&o do repetidor

ALIMENTAGAD )| SAIDA
o € !9*

.
ez g

Fonte de alimentagdo do repetidor Ex i e condicionador de

Ex i fonte de alimentacéo do repetidor e condicionador de

Descrigao sinal de entrada, transparente para HART, sinal de entrada, transparente para HART,
saidas de valor limite também para sensores com 3 condutores
€& [sIL| =
Aprovacgoes & @R

InstalagacEx / Circuitode

Gc / Ga; Da; Ma

comutacaoExi
Segurangéuncional SIL 2 SIL3
Comportamentode transmissao

. In = out
de sinal
Sinalde entrada 4mA ...20 mA OmA..20 mA/4 mA...20 mA
Sinalde saida 4mA ... 20 mA OmA ..20mA/4 mA .. 20 mA
Saidade comutacéo Saidade relé (2 contatos N/O)
Tens&o de alimentagao 18Vv..312V
Faixa de temperatura ambiente -40°C ... +76C -20°C ... +76C
Sinalizacao de falhas: LED Sim
Largura 17,5 mm

Estado de entrega

Configuragdo padréao

Tipo de produto

MACX MCREX-AP-RPSSI-IR(-SP)

MACX MCREX-AP-RPSSI-1(-SP)

Método de conexao

Conexagushin Conexadgarafuso

Conexagushin Conexagarafuso

Item no.

1290776 1290774

1291193 1291191
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Visao geral do produto - MACX Analog para protecéo contra explosao

Saida analégica

4

(o
.N-l N

N/

Tipo de produto

Condicionador de sinal de saida

“Osann |‘ @ evaoa
@

saioA 4©) [ ] @ ereon
saioA 4©) ‘ @ enraoa

@ eviraoa
SAioA 4€) 4E) ALMENTAGAO
Saion 4©) @ eviraoa

4E) ALMENTACAO

Condicionador de sinal de saida

Condicionador de sinal de saiBai,

& @ @ K EB&E @ INMETRO

Descrigao Condicionador de sinal de saida . . ]
Ex i, transparente para HART Exi, 2 canais, Transparentpara 2 canais,HARTransparente,
' HART alimentado por loop de entrada
SIL +, € [SIL
) SIL| &, p— o Y S|
® O =
Aprovagdes DNV = = & BE

InstalagacEx / Circuitode

Gc; Div. 2/ Ga; Da; Ma; Div. 1

Gc / Ga; Da; Ma

desinal

comutacgaoExi
Segurangafuncional SIL2/SC3 SIL3/SC3 SIL3
Comportamentoda transmissao In = out

Sinal de entrada

OmA..20mA/0,2mA ..20mA/

0,2mA ...20mA /4 mA ... 20 mA

OmA..20mA /4 mA ... 20 mA

4mA ... 20 mA
Sinalde saida OmA...20 MA/0,2mA ... 20 mA / 0,2 MA ... 20 MA / 4 mA ... 20 mA OMA ...20MA/4mA ... 20 MA
4 mA ... 20 mA
Tensdade alimentacdo 19,2V DC ... 30 V DC Alimentacdo por loop, semecessidadede
alimentacdo externa
Faixade temperatura ambiente -40°C ... +76C -20°C ... +76C
Sinalizacao de falhas: LED Nao
2924854 TC-D37SUB-ADIO16-EX-P-
Suportede terminagédo(opcional) UNI / 2904684 TG-2D37SUB-ADIO32-2EX- P-
2902932 TC-D37SUB-AIO16-EX-PS UNI
UNI
Configuragédo Chave DIP
Largura 12,5 mm 17,5 mm
Estado de entrega Configuracéo padréo
Tipo de produto MACX MCREX-IDS-1-I(-SP) MACX MCREX-IDS-2I-2I(-SP) MACX MCREX-AP-IDS-21-21-LP(-SP)
Método de conex&o Conexagushin Conexagarafuso Conexagushin Conexégarafuso Conex&agushin Conexagarafuso
Item no. 2908062 2908060 2904931 2865421 1291983 1291963

®

para ponte de tensédo de 24 V

O modulo pode ser encaixado no
conector de barramento do trilho DIN

Redes

&

Entrada de ampla faixa para redes mundiais de fornecimento
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Condicionadores de sinal e transdutores

Viséo geral do produto - MACX Analog para protecdo contra exploséo

Temperatura

Tipo de produto

Transdutorde temperatura

vl
O saba ENTRAOA ) ﬁ O saion

entraoa @

A8

Transdutor universal de medicao de temperatura EX i, Transdutor universal de medicao de temperatura EX i,

Descri¢ao com relé de valor limite, com 3 relés de valor limite,
alimentacé@o de amplo alcance, configuravel alimentacé@o de amplo alcance, configuravel
DE [ =
. DNV 2@ DNVR®
AICTEISEES ® Q@@ ® INMETRO KC-s

& 9 E&E ® INMETRO

InstalagacEx / Circuitode
comutagaoExi

Gc; Div. 2/ Ga; Da; Ma; Div. 1

Segurancafuncional

SiL2/se/pPLd

Fonte de entrada utilizavel

RTD: sensoreBt, Ni, Cu / 2, 3, 4 condutores /
TC:B,E, J,K,N,R, S, T, L, U, CA, DA, A1G, A2G, A3G, MG, LG

Sinal de entrada

-250°C ... +250TC (faixa dependendo do tipo de sensor) /
NE&AaldsyOAl {MAYSIENY n m odd pn
LRGSYOASYSUINBY N m ddd pn

-1000mV ... 1000mV

Sinalde saida

OmA..20mA/4 mA...20 mA

Saidade comutagéo

Saidade relé (1 contato reversive) Saidade relé (3 contatosreversiveiy

Tenséade alimentagao

19,2V CADC... 253 V CAIC

Faixa de temperatura ambiente

-20°C ... +6%C

Sinalizagao de falha: LED

Sim

Monitoramento de falhas

Rompimento do fio / curtecircuito / acima da faixa / abaixo da faixa / erro do dispositivo

Configuracédo Chave DIP / software
Largura 17,5 mm 35 mm
Estado de entrega Configuragéo padréo Configuragéo do pedido Configuragéo padrao Configuragéo do pedido
. . . MACX MCREX- MACX MCREX- MACX MCREX- MACX MCREX-
Tipo de configuragéo T-UI-UP(-SP) T-UI-UP-SP-C T-UIREL-UP(-SP) T-UIREL-UP-SP-C
Conexao Conexao 2 ; Conexao Conexao 5 ;
4 a ) Conexagushin ) Conexamushin
Método deconex&o pushin parafuso ® pushin parafuso ®
Item no. 2924689 2865654 2924692 2924799 2865751 2924809
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Visao geral do produto - MACX Analog para protecéo contra explosao

Temperatura

Tipo de produto

Transdutorde temperatura

entrADA ) * O saioa
AN

entRAOA @) OF son

Transdutor de temperatur&xi para sensores RTD,

Transdutor de temperatur&xi para sensores

Descrigéo configuravel TC, configuravel
& s &
Aprovagdes DNVERG
& @ M @& @ INMETRO

InstalagacEx / Circuitode
comutaGaoExi

Gc; Div. 2/ Ga; Da; Ma; Div. 1

Segurancduncional

SiL2/SC2

Fonte de entrada utilizavel

RTD: sensores Pt, Ni, Cu: 2, 3, 4 condutores

TC:B,E, J,K,N,R, S, T,L, U, C, D,
Al, A2, A3, M, Lr

Sinal de entrada

-200°C ... +858C (faixa dependendo do tipo de sensor) /
NBaAadsyOAl fAYSENY n
LR2GSYOAS YSUNBY n

m ddd pna Im

;EE ..p+350q': ffaixg dependendo do tipo de sensor) /
-1000 mV ... 1000 mV

Sinal de saida

OmA ..20mA/4 mA .. 20 mA

Tenséo de alimentacao

19,2VvDC...30VDC

Faixa de temperatura ambiente -40°C ... +76C

Sinalizacao de falhas: LED Sim

Monitoramento de falhas Quebra de fio / curtecircuito / acima da faixa / Rompimento do fio / acima da faixa /
abaixo da faixa / erro do dispositivo abaixo da faixa / erro do dispositivo

Configuragdo Software

Largura 12,5 mm

Estado da entrega

Configuracégadrao Configuragédo do pedido

Configuracdgadrdo Configuracéo do pedido

Tipo de configuragao

MACX MCREX-RTD-I(-SP)

MACX MCREX-RTD-I-SP-C

MACX MCREX-TC MACX MERX-TCG-I-C

Método de conexdo CO”e’fa" Conexdo Conexaqushin Conexagarafuso
pushin parafuso
Item no. 1050252 1050222 1052652 1050233 1052458

O moédulo pode ser encaixado no conector
de barramento do trilho DIN para ponte

de tenséo de 24 V

@ Entrada de ampla gama para redes de fornecimento mundiais
Redes
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Condicionadores de sinal e transdutores

Visao geral do produto - MACX Analog para protecao contra explosao

Temperatura

1y,

v

Tipo de produto

Transdutorde temperatura

EentrAOA ©) - OF saion
EnTRADA B N\ | O ssion
m
\\

@ or e

Descrigo Transdutor universal de medicéo de temperatiisi, Isoladorde resisténcisExi

2 canais

& . p—
Aprovacdes & EER
InstalagacEx / Circuitode .
comutaG&oEXxi Gc/ Ga; DaMa
Comportamentoda transmisséo In = out
de sinal
RTD: Pt 100, Pt 250, Pt 500, Pt 1000, Pt 2000, Ni
Fonte de entrada utilizavel 100, Ni 500, Ni 1000, M50, M53, M100 / RTD: Pt 100 / 2, 3, 4 condutores
TC:B,E, J,K,N,R, S, T, L, U, XK/ 2, 3, 4 condutores

Sinalde entrada -200°C ... +110TC €aixadependendodo tipo de sensor) Resisténcid Ay S NY My m O0dd o d
Sinalde saida OmA ...20mA/4 mA ...20 mA Resisténcid Ay S NY My m odd od
Tenséade alimentagao 18V ..312V
Faixa deemperaturaambiente -20°C ... +76C
Sinalizacéo de falhas: LED Sim
Configuragéo Software
Largura 17,5 mm

Estado de entrega

Configuragdo padrao

Tipo de produto

MACX MCREX-AP-2T-2I(-SP)

MACX MCREX-AP-RTD-RTD(SP)

Método de conexao

Conexao pusin Conexagarafuso

Conexao pusin Conexamarafuso

Item no.

1290849 1290780

1291955 1291894
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Visao geral do produto - MACX Analog para protecao contra explosao

Frequéncia

Tipo de produto

Transdutorde frequéncia

ENTRADA 4§ - Ob saDA
v <P Jo» o
N

Descri¢ao Transdutorde frequéncia Ex i, 2 canais
<, p—
= oS —
Aprovagdes & EE

InstalagacEx / Circuitode
comutacgaoExi

Gc/ Ga; DaMa

Fonte de entradaitilizavel

Deacordocom a norma IEC/EN 60986 NAMUR

Sinalde entrada

0,001 Hz ... 20000 Hz

Sinalde saida

OmA ..20mA/4 mA ... 20 mA

Tensé&o de alimentagio 18V ..312V
Faixa de temperatura ambiente -40°C ... +7€C
Sinalizagao de falha: LED Sim
Configuragdo Software
Largura 17,5 mm

Estado de entrega

Configuragdo padrédo

Tipo de produto

MACX MCREX-AP-2F-2I(-SP)

Método de conexao

Conexaqushin

Conexagarafuso

Item no.

1290533

1290530

O modulo pode ser encaixado no conector
de barramento do trilho DIN para ponte
de tenséo de 24 V

®

&

Entrada de ampla faixa para redes mundiais de fornecimento
redes
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Condicionadores de sinal e transdutores ! E

Viséo geral do produto - MACX Analog para protecéo contra exploséo

Tipo de produto

Chave de valor limite

a v ion
AN

ENTRADA ~®

Descri¢ao

Chave de valor limite Ex i, configuravel

Aprovagdes

& @ @ Mk ® INMETRO

InstalagacEx / Circuitode
comutacaoExi

Gg Div. 2/ Ga; DaMa; Div.1

Segurangdunctional

SIL2/SC3/PLc

Sinalde entrada

0,2mA ... 20 mA
01V..10V

Saidade comutacéo

Saida de relé (1 contato reversivel)

Tensaade alimentacéo

96 vVDC..30VDC

Faixa de temperatura ambiente

-20°C ... +68C

Sinalizagao de falhas: LED

Sim

Monitoramento de falhas

Rompimento do fio / curteircuito / erro do dispositivo

Configuragdo

Chave DIP / potenciometro

Largura

12,5 mm

Estado de entrega

Configuragdo padréo

Tipo de produto

MACX MCREX-SL-UI-REL{SP)

Método de conexao

Conexaqushtin Conexagarafuso

Item no.

2906165

2906164
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Visao geral do produto - MACX Analog para protecao contra explosao

Entrada digital

Tipo de produto

Amplificador de chave de isolamento

ENTRADA -8 G saiDA
@

O saibAl

‘& O saiDA2

ENTRAOA ©

ENTRADAL -© OG> saDAL

ENTRADAZ © i O saioaz

ENTRADAL 8 O saiDAL

ENTRADR2 -® O saio
A

& @ @ Mk B& © INMETRO KC-s

Descrigdo Amplificador de chave de isolamento Ex i NAMUR Amplificador de chave de isolamento Ex i NAMUR, 2 canais|
@ SIL @ =
H i
Aprovacdes DNV @® DNV @@

& @ @ Ml @& @ INMETRO

InstalacacEx / Circuitode
comutacaoExi

Gg Div. 2/ Ga; DaMa; Div.1

Segurangdunctional

SIL2/SC3/PLc

Fonte de entrada utilizavel

Sensores de proximidade NAMUR (IEC/EN 68%)7 contatos de circuito flutuante /
contatos de chave com circuito de resisténcia

Saidade comutacéo

Saida de relé
(1 contato de comutagao)

Saida deelé
(2 contatosN/O)

Saida deelé
(1 contato N/O por canal)

Saida de relé (1 contato de
comutacgdo por canal)

Tenséade alimentagcdo

19,2V DC ...30 vV DC

19,2 V AC/DC ... 253 V AC/DQ

Faixa de temperatura ambiente

-40°C ... +60C (+70C: redugdo)

Sinalizagéo de falhas: LED

Sim

Monitoramento de falhas

Rompimento do fio / curtecircuito / erro do dispositivo

Suportede terminacéo(opcional)

2924854 TC-D37SUB-
ADIO16-EX-P-UNI

2904684 TC-2D37SUB-ADIO32-2EX-P-UNI

Configuragéo

Chave DIP

Largura

12,5 mm

17,5 mm

Estado de entrega

Configuragdo padrdo

Tipo de produto

MACX MCREX-SL-

MACX MCREX-SL-

MACX MCREX-SL-

MACX MCREX-SL-

NAM-R(-SP) NAM-2RO(-SP) 2NAM-RO(SP) 2NAM-R-UP(-SP)
Método deconexao ~ . Conexao ~ . Conexao . . Conexao = . Conexao
Conexaqushin parafuso Conexaqushin parafuso Conexaqushin parafuso Conexaqushin parafuso
Item no. 2924045 2865434 2924061 2865450 2924087 2865476 2924249 2865984

®

O médulo pode ser encaixado no
conector de barramento do trilho DIN
para ponte de tensédo de 24 V

&

Entrada de ampla faixa para redes mundiais de fornecimento

redes
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Condicionadores de sinal e transdutores

Visao geral do produto - MACX Analog para protecdo contra explosao

Entrada digital

v v

Tipo de produto

ENTRADAL @ O» SADAL

O» saiDAL
ENTRADA -® O saivaz ENTRADAZ -© O» saibaz
N AN

Amplificador de chave de isolamento
ENTRADA ~® k O¥ saipa
ﬁ

Amplificador de chaveamento de

Amplificadorde chavede isolamento Amplificador de chave de isolamento isolamentoExi NAMUR, saida com

Descricdo ) .
¢ Exi NAMUR Exi NAMUR, 2 canais comportamento resistivo, com
transparéncia de falha de linha
®® s .=
. ® = 2=
Aprovagdes

& Mk BE © INMETRO & [k EE © INMETRO

InstalagacEx / Circuitode
comutagaoExi

Gc; Div. 2/ Ga; Da; Ma; Div. 1

Seguranga funcional

SIL2/SC3

Fonte de entrada utilizavel

Sensores de proximidade NAMUR (IEC/EN 68%)7 contatos de circuito flutuante /
contatos de chave com circuito de resisténcia

Saida de comutagédo

Saida de transistor (passiva)

Tensé&o de alimentacao

19,2V DC...30V DC 9,6 vVDC...30VDC

Faixa de temperatura ambiente

-40°C ... +66C (+70C: redugdo)

Sinalizacao de falhas: LED

Sim

Monitoramento de falhas

Rompimento do fio / curtecircuito / erro do dipositivo

Suportede terminacéo(opciona)

2904684 TC-2D37SUB-ADIO32-2EX-P-UNI 2924854 TC-D37SUB-ADIO 16- EX-P-UNI

Configuragao

Chave DIP

Largura

12,5 mm

Estado de entrega

Configuragdo padrédo

Tipo de produto

MACX MCREX-SL-NAM-2T(-SP)

MACX MCREX-SL-2NAM-T(-SP)

MACX MCREX-SL-NAM-NAM(-SP)

Método de conexao

Conexagushin

Conexaarafuso

Conexagushin

Conexagarafuso

Conexaqushin

Conexagarafuso

Item no.

2924074

2865463

2924090

2865489

2924883

2866006
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Visédo geral do produto - MACX Analog para protecdo contra explosao

Tipo de produto

Modulo de relé

uon <ol |- v
SAIDA <© @ ENTRADA

Descrigao Médulo de relé Ex i, 2 canais
€& [sIL
) S v p—
Aprovagdes ®ER
Instalas;afEx / Circuitode Ge/ Ga; Da: Ma
comutagaoExi
Seguranca funcional SIL 2

Sinal de entrada

12V ... 31,2 V (sinal de comutagao)

Saida de comutacéo

Saida de relé (1 contato de comutagdo por canal)

Tens&o de alimentagao

Alimentagdo por loop, sem necessidade de alimentagdo externa

Faixa de temperatura ambiente -20°C ... +76C
Sinalizacéo de falha: LED Néo
Largura 17,5 mm

Estado de entrega

Configuragdo padrao

Tipo deproduto

MACX MCREX-AP-2REL-2DI-LP(-SP)

Método de conexao

Conexao pusin

Conexagarafuso

Item no.

1292332 1292331

O modulo pode ser encaixado no conector
de barramento do trilho DIN para ponte de

tensdo de 24 V

@ Entrada de ampla faixa para redes mundiais de fornecimento

redes
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Condicionadores de sinal e transdutores

Visao geral do produto - MACX Analog para protecdo contra explosao

Saida digital

5,

Tipo de produto

Driver de solenoide

SAIDA 4{)@ ENTRADA

@ o
& e

SAIDA <©
SAIDA «©

Driver de solenoid&xi,
com entrada l6gica e

Driver de solenoide Ex i,

Driver de solenoide Ex i,

& ME& INMETRO

Descri¢éo detecgéo de falha de linha, com entrada légica e detecgéo de falhas na linha, 2 canais, alimentado por loop,
limitag&o de corrente limitag&o de corrente a 48 mA limitago de corrente de 35 mA
limitag&o de corrente a 2BMA
SIL| &
Aprovacoes DNV DNV @ @
provag & @A

& ©EE ® INMETRO

InstalagacEx / Circuitode
comutagaoExi

Gc; Div. 2/ Ga; Da; Ma; Div. 1

Gc/ Ga; Da; Ma

Seguranca funcional

SIL3

Sinalde entrada

Sinal do nivel de comutacéo "0": 0V DC ... 5V DC (ou aberto) /
Sinal do nivelle comutacéo "1": 15V DC ... 30 V DC

Sinal do nivel de comutac¢&o"0"

oV..5V/
Sinal do nivel de comutacéo"1"
18V ..312V

Sinal de saida

Tens&o de saida:
XnXcn = 5/ 0o
>21,1V DC/
Limitac&o de corrente: >25rhA

(com detecgéo de falha na linha) (com deteccéo de falha na linha

Tensdo de saida:

HPpZMKYITO & 5/

on

>243V DC/
Limitacdo de corrente: >48A

Tens&o de saida:

y YX®dIaxc =
>22,5V DC/
Limitacdo de corrente: >48A
(com deteccéo de falha na linha)

5/ ojny

Corrente de saida:
YHOEPA (por saida);
XT mA (saidas conectadas
em paralelo)
Tensdo sem carga:
25V DC

Tenséade alimentacao

19,2vDC..30VDC

alimentado por loop,
sem necessidade de alimentag3

externa
Sinalizagao de falhas: LED Sim Nao
Faixade temperaturaambiente -20°C ... +6€C (+70C:reducég -20°C ... +7€C
Monitoramento defalhas Rompimentodo fio / curto-circuito / erro do dispositivo
Suportede terminag&o(opcional) 2924854 TC-D37SUB-ADIO16-EX-P-UNI
Configuragdo Chave DIP
Largura 12,5 mm 17,5 mm
Estado de entrega Configuragagadrao

Tipo de produt MACX MCREX- MACX MCREX-SL- MACX MCREX-SL- MACX MCREX-AP-
po de produto SL-21-25-LFD(SP) SD-24-48-LFD(SP) SD-23-48-LFD(SP) 2SD-25-35-LP(-SP)
Método deconexao Conexagoushin Conexéo Conexaqushin Conexdo Conexagoushin Conex&o Conexaqushin Conexéo

@ parafuso parafuso ® parafuso parafuso
Item no. 2905674 2905669 2906156 2906155 2924870 2924867 1291186 1291176
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Visao geral do produto - MACX Analog para protecdo contra explosao

Saida digital

Tipo de produto

Driver de solenoide

Driver de solenoide Ex i,

Driver de solenoide Ex i,

Driver de solenoide Ex i,

Driver de solenoide Ex i,

& @ @ EE @ INMETRO

Descricdo alimentado por loop, alimentado por loop, alimentado por loop, alimentado por loop,
limitag&o de corrente a 25 mA |  limitagdode corrente a 40 mA | limitag&o de corrente a 48 mA| limitacdo de corrente a 58 mA
SIL| &
< DNVE@@
Aprovacgoes

InstalagacEx / Circuitode

Gc; Div. 2/ Ga; Da; Ma; Div. 1

comutacaoExi
Seguranca funcional SIL3
Sinal de entrada 19,2V DC ...30V DC/ 19,2VvDC..30VvDC/ 19,2vDC..30VvDC/ 19,2vDC..30VvDC/
45 mA (Ue =24V DC) 65 mA (Ue= 24V DC) 85 mA (Ue= 24V DC) 95 mA (Ue= 24V DC)
Tensé&o de saida: Tensé&o de saida: Tensé&o de saida: Tens&o de saida:
XpZp * 5/ O6Hp Ymnk £ 5/ o6nn Y!mmEp +* 5/ o6py XmeXée £ 5/ 6
Sinal de saida Tens&do sem carga: Tens&do sem carga: Tens&do sem carga: Tens&o sem carga:
>21,9V DC/ >21,9VvDC/ >24V DC/ >21,9VvDC/
Limitagdo de corrente: >25 mA| Limitacdo de corrente: >40 mA| Limitacdo de corrente: >48 mA| Limitagdo de corrente: >58 mA

Tenséo de alimentacao

Alimentacao por loop, sem necessidade de alimentacéo externa

Faixa de temperatura ambiente

-40°C ... +6@C (+70C: redugéo)

Sinalizagado de falha: LED

Néo

Suporte de terminag&o (opcional)

2924854 TC-D37SUB-ADIO16-EX-P-UNI

Largura 12,5 mm
Estado de entrega Configuragagadrao
e 612 AR MACX MCREX-SL- MACX MCREX-SL- MACX MCREX-SL- MACX MCREX-SL-
p P SD-21-25-LP(-SP) SD-21-40-LP(-SP) SD-24-48-LP(-SP) SD-21-60-LP(-SP)
Método d a Conexagushin Conexdo Conexagushin Conexao Conexaqushin Conexdo Conexamushin Conexdo
étodo deconexao Q@ parafuso @ parafuso @ parafuso ® parafuso
Item no. 2924113 2865492 2924139 2865764 2924126 2865609 2924100 2865515

®

tenséo de 24 V

O mddulo pode ser encaixado no conector
de barramento do trilho DIN para ponte de

&

Entrada de ampla faixa para redes mundiais de fornecimento
redes
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Condicionadores de sinal e transdutores de medi¢ao
Componentes e acessorios do sistema

Alimente os condicionadores de sinal ativos de 24 V por meio dos blocos de terminais de conexao ou use

o conector modular de barramento para trilho DIN como uma solucéo de sistema flexivel para ponte de
energia. Especialmente em aplicagbes multicanais, o conector de barramento de trilho DIN simplifica a
instalagdo, a expansao do sistema e a substituicdo do médulo, mesmo durante a operacédo. Acessorios
adicionais, como adaptadores de programagéo e blocos de terminais de passagem, completam o portfdlio.

Push-in Technology @
Designed by Phoenix Contact

BLd-2-HOW ININ

Suas Vantagens
O conector de barramento de trilho DIN simplifica a ponte de energia, a expansao
do sistemaexpanséo do sistema e substituicao de médulos

Opcoes flexiveis de alimentacao: a) alimentagéo direta, b) por meio de um
mabdulo de alimentacgdo ou c) por meio de uma fonte de alimentacdo do
sistema com entrada de ampla faixa

Diagndsticos convenientes com o médulo de monitoramento de falhas MINI
Analog Pro ou o0 médulo de sinalizagéo de falhas e alimentagcdo MACXAnalog

Facil adaptacéo ao sistema de alimentagdo da Pepperl+Fuchs com o
adaptador Power Rail
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Suas vantagens em detalhes

Duas familias, um sistema

O conector de barramento TBUS para trilho DIN é
compativel com as familias de produtos MINI Analog
Pro e MACX Analog. Isso permite que vocé use 0s
seguintes tipos de fonte de alimentagao:

3 Alimentagao direta por meio da entrada de
alimentacéo interna do dispositivo

3 Alimentagdo por meio de um médulo de
alimentacéo separado

f3 Alimentag&o por meio de uma fonte de

alimentacéo do sistema com ampla faixa de
entrada

Robusto e seguro

Todos os componentes do sistema de alimentagio
sdo protegidos mecanicamente contra contato. Os
elementos de contato estéo localizados em um
invélucro de plastico robusto. Além disso, o conector
de barramento em trilho DIN apresenta codificagao,
bem como um auxilio para a insergédo rapida e sem
erros dos médulos.

olii 9
§3j:8

-

Fonte de alimentagéo do sistema

As fontes de alimentagdo QUINT POWER sé&o
pequenas em tamanho, mas garantem alta
disponibilidade do sistema na faixa de poténcia
abaixo de 100 W. Essa fonte de alimentagao, que
foi desenvolvida especificamente para a
tecnologia MCR, permite que os condicionadores
de sinal sejam fornecidosdiretamente de uma
alimentacdo de 230 V CA por meio do

conector de barramento de trilho DIN TBUS.
Simplesmente encaixado no TBUS,ele fornece
uma corrente maxima de 2.5 A.

Ideal para extensdes de sistema e instalagfes
de retrofit: o adaptador Power Rail para o
sistema de alimentacdo da Pepperl+Fuchs.

O adaptador Power Rail permite que as familias
de produtos MINI Analog Pro e MACX Analog
sejam usadas como alternativa em instalacdes
existentes com o Power Rail da Pepperl+Fuchs.

Um ajuste firme no trilho de alimentacgéo e a

em zonas até a zona Ex 2.

codificacdo mecanica garantem um contato seguro
e resistente a vibragéo. Possibilidade de instalagio

Facil adaptacao a sistemas de alimentac&o externos

Facil adaptacdo a sistemas de
alimentacéo externos com o
adaptador de trilho de
alimentacéo
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Condicionadores de sinal e transdutores H E H

Fonte de alimentacéo e diagnostico

Alimentacdo flexivel

O conector de barramento para trilho DIN Alimentagé&o por meio de um médulo de Alimentacao por meio da fonte de  alimentacéo
oferece trés opcdes de alimentagéo de alimentagao do mesmo formato do sistema
dispositivos : 3 Também permite alimentag&o redundante 3 Também permite alimentac&o redundante e
) o | e monitoramento de alimentagéo monitoramento da alimentag&o
gllmentagao d!rgta no. modglo B Paraaté 115 modulos MINI Analog Pro 3 Para até 60 médulos MINI Analog Pro
Sem acessorios adicionais 3 Para até 80 médulos MACX Analog 3 Paraaté 10 moédulos analégicos MACX

3 Para até 16" mddulos MINI Analog Pro
3 Para até 32 médulos MACX Analog

Entrada de energia 2 * Entrada de energia 1

ﬁEntradade |
I energia '1'
%
m.

*gi

: [ Lz NN
% é 3132 21 22
g Entradq de g
| g energia |-
3 > a C
® H &
[ & ‘ [ &
e HEHE e 201

Entrada de energia 3 f

1) O nimero exato depende do consumo de corrente do tipo de médulo em questdo. Notas sobre o calculo podem ser encontradas em nosso manual de alimentacéo na area de download do item.
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Diagnéstico conveniente com monitoramento de falhas e mensagens de  erro em grupo

Com o monitoramento de falhas por mensagens
de erro de grupo, o conector de barramento de
trilho DIN oferece uma solugdo modular para
avaliacdo rapida de erros em aplicacGes
multicanal. Os sistemas MINI Analog Pro e MACX
Analog sé&o compativeis entre si.

As seguintes falhas séo indicadas,
dependendo do tipo de médulo:

3 Quebra de fio
3 Curto-circuito
3 Falha na alimentag&o

3 Excesso de faixa ou falta de faixa
(Somente MINI Analog Pro)

3 Falha no fusivel do médulo de
alimentacé@o (Somente MACX Analog)

Phoenix Contact
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Visédo geral do produto - componentes do sistema e outros acessorios

Descrigéo Método de conexdo Item Tipo
n°.

Fonte de alimentagdo com chave priméaria, QUINT POWER. Montagem em
trilho DIN, possibilidade de alimentag&o de dispositivos por meio do
conector TBUS para trilho DIN, revestimento de protegéo, Conexdo a parafuso 2904614 QUINT4-SYSPS/1AC/24DC/2.5/ SC

Entrada: monofasica,
saida: 24 VDC/25A

Terminal de alimentagdo MCR para alimentag&o de varios médulos MINI
Analog por meio de conectores de barramento de trilho DIN, consumo de Conexédoa parafuso 2864134 MINI MCR-SL-PTB
corrente de até no max. 2 A

Condicionadores de sinal e transdutores H H

O terminal de alimentac@o MINI MCR-SL-PTB-FM(-SP) é usado para
alimentar a tenséo de alimentac&o do conector de barramento de
trilho DIN. O terminal de alimentagdo FM oferece a fung&o adicional Conexaoa parafuso 2902958 MINI MCR-SL-PTB-EM
de monitoramento em combinag&o com o médulo de
monitoramento de falhas.

O médulo de monitoramento de falhas é usado para avaliar e relatar

erros de grupo do sistema de monitoramento de falhas e monitorar as "
tensdes de alimentagéo. O erro é relatado por meio de um contato Conex&oa parafuso 2902961 MINI MCR-SL-FM-RGNC

N/A. Configuragéo padréo.

Bloco de terminais de passagem com tecnologia de conex&o plug-in

o o S : - Conexdoa parafuso 2902068 MINI MCR-2-TB
para a transmisséao de sinais que ja estdo eletricamente isolados.
— Conexao push-in 2902067 MINI MCR-2-PTB-PT
Terminal de alimentag&o com tecnologia de conexao plug -in para
alimentar a tens&o de alimentacéo ao conector de barramento de
trilho DIN. Monitoramento das tens6es de alimentagdo em combinagédo
com o médulo de monitoramento de falhas.
Conexdo a parafuso 2902066 MINI MCR-2-PTB
— Conexao push-in 2904508 MINI MCR-2-FM-RGPT
Médulo de monitoramento de falhas com tecnologia de conex&o plug -in
para avaliar e relatar erros de grupo do sistema FM e para monitorar as
tensdes de alimentagéo .
Mensagem de erro via contato N/F. Configuracéo padrao
Conex&oa parafuso 2904504 MINI MCR-2-FM-RC
Conexao push-in 2924184 MACX MCRPTB-SP
Médulo de sinalizagéo de energia e falha, incluindo o conector de
barramento de trilho DIN relevante ME 17,5 TBUS 1,5/ 5 -ST-3,81 GY
Conexdoa parafuso 2865625 MACX MCRPTB
" . MACX MCREX-DUMMY-
Conexao push-in 2905846 ISOLADORSP
Médulo ficticio sem fungéo para conectar cabos de sinal intrinsecamente
seguros néo utilizados.
Conex&o a parafuso 2904970 MACX MCREX-DUMMY-
ISOLATOR
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Visao geral do produto - componentes do sistema e outros acessorios

Componentes do sistema e acessorios

dispositivos Ex i e ndo Ex i sdo montados lado a lado em um trilho DIN.

Descricdo Item n°. Tipo
Conector de barramento para trilho DIN (TBUS), 5 polos, para ligacdo em ponte da
tensdo de alimentagédo, pode ser encaixado no NS 35/... trilho DIN de acordo com a 2695439 ME 6,2 TBUS2 1,5/5-ST-3,81 GY
norma EN 60715
Conector de barramento em trilho DIN para montagem em trilho DIN. Universal para
invélucro TBUS. Contatos banhados aouro, 5 pélos. 2869728 ME 6,2 TBUS2 1,5/5-ST-3,81 GN
Conector de barramento para trilho DIN, cor: cinza, corrente nominal: 8 A (contatos
paralelos), tensdo nominal (Ill/2): 125 V, ndmero de posi¢des: 5, familia de itens:
TBUS5-17,5..., passo: 3,81 mm, montagem: montagem em trilho DIN, travamento: 1090049 ME 17.5 TBUS 1.5/ 5-ST-3.81 GY
sem, tipo de fixacdo: sem, embalagem: embalado em caixa de papeldo, item com
contatos banhados aouro, conector de barramento para conexdo com caixas
eletronicas, 5 contatos paralelos

- Suporte de extremidade, design robusto para conectores de barramento em trilho DIN 2713780 E/ME TBUS NS35 GY

/'-'%;S Adaptador de programacéo com interface USB, para programag&o com software. O
n driver USB esta incluido nas solug@es de _sojtware para os produtos aserem 2811271 IFS-USB-PROGADAPTER
4 programados, como transdutores de medi¢éo e gerenciadores de motor.

&
Adaptador Bluetooth com interface micro USB e S-PORT para comunicagao sem fio com
as séries de dispositivos l6gicos MINI Analog, MINI Analog Pro, MACX Analog, Interface 2905872 IFS-BT-PROGADAPTADOR

@ System Gateways e PLC.

Adaptador de programacao NFC (Near Field Communication) com interface USB para a TWN4 ADAPTADOR
configuragcdo sem fio de produtos compativeis com NFC da Phoenix Contact com 2909681 MIFARE NFC USB
software. Nao é necessario um driver USB separado.
Adaptador de trilho de alimentagdo (ME 6,2 TBUS-PR-ADAPTER), 2 polos, permite

VITT i que os mddulos MINI e MACX Analog sejam adaptados para alimentagéo via trilho de 1136500 ME 6,2 TBUSPR-ADAPTER

;’{_ TR (= alimentacéo universal UPR-03 e UPR05.
LITR, =
L

Potencidmetro de valor de setpoint, para especificar setpoints individualmente ,
91/ 25 %& 5&6,67L1%,! ~~a .H 2040252 EMG 30-SP- 4K7LIN
Pot_e_nmometro de valor de po_ntcz dg ajuste, para especificar pontos de ajuste 2942124 EMG 30-SP-10K LIN
individualmente , valor de resisténcia [ X . H
Potencidmetro de ponto de ajuste em cascata, para selecionar pontos de ajuste pré - .
configuraveis por meio de um sinal de controle de 24 V, valor de resisténcia de 10 . H 2942137 EMG 30-SPK-10K LIN
A placa diviséria € usada para manter as distancias de isolamento Ex i quando os 1430594 MCRDP

Phoenix Contact
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Triagem de sinais 1/O

A Phoenix Contact oferece diversas solu¢des para o roteamento de sinais de I/O

na automacao de processos. Para o roteamento classico de sinais de /O, nossos
Termination Carriers oferecem uma solugéo plug-and-play para conectar dispositivos
classicos de trilho DIN as placas de 1/0 padrao do seu sistema de automacao.

O sistema de Triagem de sinais I/O I/O VIP I/O Marshalling, que pode ser equipado de
forma flexivel, torna o roteamento de sinais de I/O para I/O universais consistente x desde
0 campo até o controlador.

Triagem de sinais para istemas de I/O padréo

B MI'5! $!57b&6 %& B, P $20 ! 75, #8, kE2 ', ;! %&
de sinal: é necessario um cartdo de E/S por tipo de sinal

R K$9&,6 6&3!5! %26 %& %, 675, #8, KE2 & , 17&5' ! $

RTermination Carrier com dispositivos padréo para trilho DIN,
fiag&o vertical no lado de controle
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Triagem de sinais para sistemas de I/O universais

A Para placas de |1/ O universais com atr.i

L
placa de I/O para todos os tipos de sinais

emge sinais I/O

(=]
A N2vel combinado de distribui-«o e inte-gf

A Acess-rios de entrada e sa2da plug8§vei s,
campo e no lado de controle

—
|

T

o

1
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Triagem de sinais I/O H E H

Comparacéao da distribuicdo de sinais

Triagem de sinal de I/ O padréo

Triagem de sinal 1/O universal

Entrada de controle

Placas de I/O padréo

R E necesséaria uma placa de 1/0 separada para cada tipo de
sinal, por exemplo, para Al, AO, DI, DO, temperatura...

3 Cinco tipos de sinal significam cinco placas de I/ O

38/ 16/ 32 canais por placa

f3 Canais desnecessarios ocupam espago e resultam em
custos adicionais

Placas de I/O universais

R Placas de I/O com atribuig&o flexivel de canais para Al, AO,
DI, DO, temperatura...

3 Cinco tipos de sinal significam uma placa de I/ O

13 Atribuicdo de canais especificada via software

Distribui¢éo de sinais

Nivel de triagem separado
13 Os sinais de campo recebidos s&o classificados por tipo de
sinal

3O nivel de separagéo é entdo conectado ao nivel da interface

Gabinetes remotos universais

3 Os niveis de separagao e interface sdo combinados
em caixas de controle descentralizadas

3 Os sinais de campo recebidos sdo encaminhados
arbitrariamente para os blocos de terminais de entrada do
sistema de I/ O universal

3N&o ha necessidade de classificar os sinais de campo por tipo
de sinal (exceto para Safety/Ex i)

Processamento de sinais

Nivel de interface separado com suporte de terminagéo

I3 E necessério um suporte de terminagéo por tipo de sinal,
com 8/16/32/ etc. canais

3 A montagem da placa de terminag&o é determinada pelo
tipo de sinal

13 Canais desnecessarios ocupam espago e resultam em
custos adicionais

Sistemas de I/ O universais

13 Configuragéo e montagem flexiveis de canais com
acessorios de entrada/saida (IOAs) que tém varias
funcdes de interface

Triagem de sinais para sistemas de I/0 padrao

seu tipo de sinal.

Caixas de
distribuico

sinais de campo chegam em qualquer
ordem e sdo organizados de acordo com

Triagem classica de sinais

Na triagem classica de sinais, os

conectado ao nivel de I/0.

Nivel de triagem

Multi-strand cables
(two cables per
signal)

——
Triagem

0 nivel de triagem esta conectada ao

Mivel de Interface

nivel de interface, que por sua vez esta

DCSelfO

—
Sistema
de cabos
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Triagem de sinais para sistemas de |/O universais

Armario remoto universal com triagem de I/ O VIP

Com os gabinetes remotos universais, nos gabinetes de controle. A conexao com o
elimina-se a necessidade de grandes sistema de 1/Ouniversal é entéo feita usando
gabinetes de interface e de distribuicdo. Os o cabo do sistema. A conexao final com o
sinais de campo séo roteados diretamente  sistema de controle é estabelecida por meio de
para os elementos de base de triage VIP I/O um Gnico cabo de fibra de vidro.

ulo

Cabo de fibra de vidro
(uma linha para todos os sinais)

Distribuicao, interface, 1/0

Flexibilidade total no nivel da interface e da  distribui¢céo

Dependendo do tamanho da planta, milhares de sinais  Acessérios de entrada/saida plugaveis com
precisam ser organizados entre os niveis de campo e varias fungdes de interface

controle para comandar um processo continuo em
plantas de engenharia de processos. Solu¢bes o T L
convencionais, como blocos de interface montados plugaveis opcionais s&o blocos com vérias

Os acessorios de entrada e saida (IOAs)

conhecido desde as etapas iniciais. Além disso, os Trata-se de um marshalling universal - do
sinais precisam ser novamente organizados durante campo ao controlador.

0 processo para que possam ser conectados aos blocos
de funcéo individuais, como relés para sinais de saida
digital. 3 Mddulos passivos

As seguintes I0As estéo disponiveis:

3 Relés
Com a abordagem de I/O universal no nivel de controle,

j& se obtém melhorias em relacéo a triagem classica
de sinais. Em vez de blocos de 8/16/32/64 canais para 3 Condicionadores de sinal
cada tipo de sinal, com os cartdes de /O universais
vocé utiliza software para adaptar os canais individuais
a funcéo necesséria. O sistema flexivel de marshaling
de I/0 VIP foi especialmente desenvolvido para uso 3 Funcdes especiais
em sistemas de 1/O universais. A solucéo oferece a

mesma flexibilidade no nivel de interface e marshaling

que os sistemas de 1/O universais oferecem no nivel de

1/0.

3 Relés de seguranca

3 Transdutores de medigéo
3 Médulos de fusiveis

em trilhos DIN, exigem que o tipo exato de sinal seja  funcdes elétricas para processamento de sinais.

DCS uIo

Nivel de campo Nivel de campo

Atriagem VIP I/O torna a I/ O universal
verdadeiramente universal - do campo para o
controlador

Phoenix Contact
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Triagem de sinais 1/0

Distribuicéo de sinais para sistemas de I/ O padrao

Nossos Termination Carriers compactos e robustos séo soluc¢des plug-and-play para a conexao rapida
e sem erros de um grande nimero de sinais do campo ao seu sistema de automacao.

Ao usar dispositivos de trilho DIN padréo, vocé sé precisa de um projeto de engenharia

para trilho DIN padréo e aplicacdes de sistema.
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Suas Vantagens

@ Economia de eg‘bago devido ao design compacto

() Alta disponibilidade do sistema com o invélucro robusto co
terminacdo desacoplada mecanicamente PCB

@ Fiacdo simples com conjuntos de cabos plugaveis e codificados e cabos de
sistema pré-montados

@ Adaptacéo ideal com uma variedade de conectores de sistema e adaptadores
frontais para os cartdes de I/ O de varios sistemas de automagéo

() Féacil manutencéo devido & substituicdo do médulo hot -swap e elementos de
conexdao de facil acesso
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Suas vantagens em detalhes
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Alta disponibilidade da instalacdo Facil instalacdo e engenharia
O suporte de aluminio estavel e a prova de Pontos de terminacgéo de facil acesso e substituigdo
vibrac&o tem um perfil para acomodar dispositivos ~ de médulos com troca a quente permitem realizar a
de trilho DIN padréo. Além disso, a placa de instalacéo e manutenc@o com mais facilidade.

circuito impresso de terminacédo € mecanicamente  Vocé pode conectar os produtos a placa de circuito
desacoplada. O design passivo da placa de circuito  impresso (PCB) do Termination Carrier de forma

impresso de terminacéao oferece desempenho rapida e segura usando conjuntos de cabos
adicional a prova de falhas: ela ndo contém conectaveis e codificados. Ao utilizar dispositivos
nenhum componente ativo. padréo de trilho DIN, é necessario apenas um

projeto de engenharia para aplicagdes com trilho
DIN e sistemas..

Adaptacéo ideal

Perfis com comprimentos sem passo fixo e uma ampla
variedade de conectores de sistema e adaptadores
frontais permitem uma adaptacéo ideal as placas de
1/0 de diversos sistemas de automagédo. Além dos
Termination Carriers universais com pinagem 1:1 e
desacoplamento de sinal HART® opcional, também
estéo disponiveis versdes especificas para diferentes
sistemas de controle.

A solucdo que economiza espaco para baixos volumes de sinal

O adaptador de sistema MINI Analog Pro
oferece a vocé uma solucéo de fiacdo
solucéo de fiagao plug-and-play que economiza ®
tempo. O adaptador de sistema facilmente
plugavel permite que vocé conecte oito
condicionadores de sinal MINI Analog Pro em

qualquer combinagéo ao seu controlador de
forma rapida e sem erros.
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Triagem de sinais 1/0

Visao geral do produto wTermination

Carriers para sistemas de 1/0O padrao

Sua solucéao

universais, tam
para as placas

informagoes.

Além dos nossos Termination Carriers

fabricantes de controladores.
Entre em contato conosco para mais

personalizada

bém oferecemos solucdes
del/O de diversos

Termination Carrier para condicionadores de sinal MINI Analog Pro

ou NS32.

D-SUBO (RS485)

Descricéo Item n°. Tipo
Termination Carrier universal para conexéo de 16 condicionadores de sinal
| MINI Analog Pro a placas de I/O digitais ou analdgicas, via conector D-SUB 2906639 TC-D37SUB-ADIO16-MP-P-UNI
27 -m » de 37 posi¢des (conexdo 1:1)
Y bt
- TE Termination Carrier universal para conex&o de 16 condicionadores de sinal
| . ﬂ MINI Analog Pro a placas de I/O digitais ou analgicas, via conector D-SUB de 2906640 TG-D37SUB-AIO16-MP-PS-UNI
W 37 posi¢Bes (conexdo 1:1), com conexado para multiplexador HART
frtstatplatibits
Accessories
Descricéo Tipo de conexdo Item n°. Tipo
& b Bloco de terminais passante com tecnologia de conexao
£ A por encaixe para transmisséo de sinais que ja estéo Conexaoparafuso 2902068 MINI MCR-2-TB
e7__ f\ eletricamente isolados.
e
s
- Terminal de alimentag&o com tecnologia de conexdo ConexdoPush-in 2902067 MINI MCR-2-PTB-PT
. por encaixe para fornecimento da tensao de alimentacéo
2 R ao conector de barramento do trilho DIN. Monitoramento
e das tensoes de alimentag&o em combinagéo com o
— modulo de monitoramento de falhas. Conexaoparafuso 2902066 MINI MCR-2-PTB
Mddulo de monitoramento de falhas com tecnologia de Conex&oPush-in 2904508 MINI MCR-2-FM-RGPT
conexao por encaixe para avaliagéo e sinalizagdo de
erros em grupo do sistema FM e para monitoramento
das tensdes de alimenta¢do. Mensagem de erro via .
contato N/F. Configuragéo padréo. Conexaoparafuso 2904504 MINI MCR-2-FM-RC
Multiplexador HART para configuracéo online e Cabo flat (fita),
diagnéstico de dispositivos de campo compativeis com 14 posigdes
HART, bem como documentago continua de variaveis (incluso) 2865599 MACX MCRS-MUX
e estados de processo usando um PC ou sistema de (HART FSK) /
gerenciamento, para montagem em trilho NS35/7.5 Conector fémea
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Viséo geral do produto - Termination Carriers para sistemas de |/O padréo

D-SUB, 37 pélos. (conex&o 1:1)

Descri¢éo Item n°. Tipo
Suporte de terminag&o universal para conexao de 16 condicionadores de
j sinal MACX Analog Ex i a placas de 1/O digitais ou analégicas, viaconector 2924854 TCGD37SUB-ADIO16-EX-P-UNI

Descri¢éo

Conexaodos pontos terminais 3.2 e 2.2 (transmisséo de sinal para cartdes
de entrada ativa) a placa de circuito impresso do sinal.

Item n°. Tipo
Médulo de sinalizagéo de energia e falha com conexao a parafuso,somente 2904673
para uso no suporte de terminacéo, excluindo o conector de barramento de TCG-MACXMCRPTB
trilho DIN correspondente
Conjunto de cabos para transmisséo de sinal e fonte de alimentagéo no
suporte de terminag&o para condicionadores de sinal da série MACX Analog Ex. 2004446 TC.C-MAX2-SC 32220000
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Viséo geral do produto - Termination Carriers para sistemas de I/ O padréo

Relés de seguranca PSR

Nossos relés de acoplamento SIL com PSRmini

certificagdo TUV para ativagéo e desativagio 3 Larguras totais de 6,8 mm, 12,5 mm e
seguras permitem o isolamento elétrico de 17,5 mm

sinais até SIL 3. Os tempos de inatividade do R Para ativacéo e desligamento seguros

sistema podem ser reduzidos ao minimo por
meio de fungbes de diagnéstico, com o

teste de prova integrado e monitoramento de
carga de linha. Os relés de acoplamento SIL 3
com ATEX, revestimento G3 e faixa de 3 O feedback de erro ativo diretamente
temperatura de até +70 °C sio adequados para para o controlador por filtros de pulso

aplicacdes especiais na industria de processos. de teste DCS garante tempos de parelda
curtos durante as fases de manutengao

planejada

diretamente no médulo

PSRclassic

3 Largura total a partir de 17,5 mm

3 Trés contatos de relé seguros e
multiplicagdo de contatos

3 Os LEDs permitem diagndsticos com qualificag&o SIL

3 De um a trés caminhos de corrente de habilitagéio

3 Relés de acoplamento SIL para desligamento seguro

/WW (conexdo 1:1)

Descricéo Item n°. Tipo
Suporte de terminagéo universal para conexdo de 16 relés de acoplamento
MINI PSR SIL a cartdes de saida digital, via conector D-SUB, 37 pélos. 2906609 TC-D37SUB-DO16-PS-P-UNI

Descricéo Tipo de conexao

Item n°.

Tipo

O moédulo de monitoramento de falhas € usado para avaliar e
relatar erros de grupo do sistema de monitoramento de falhas
e monitorar as tensdes de alimentacéo. O erro é relatado por
meio de um contato N/A. Configuragdo padréo.

Conexaoparafuso

2902961

MINI MCR-SL-FM-RGNC

O terminal de alimentagdo MINI MCR-SL-PTB-FM(-SP) é
usado para fornecer a tensdo de alimentacédo ao conector
de barramento de trilho DIN. O terminal de alimentagdo Conex&oparafuso
FM oferece a fungéo adicional de monitoramento em

combinagé@o com o médulo de monitoramento de falhas.

2902958

TC-D37SUB-DO16-PS-P-UNI

Relé de acoplamento para aplicagdes SIL 3 de alta e
baixa demanda, acopla sinais de saida digital ao I/O,
1 caminho de corrente de habilitagdo, 1 caminho de Conexéoparafuso
corrente de confirmagao, aplicacdes de estado seguro -
desligado, filtro de pulso de teste

2702524

PSRPS22-1NO-1NC-24VDC-SC
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Viséo geral do produto - Termination Carriers para sistemas de 1/O padrédo

Termination Carriers PSR para relés de acoplamento seguro

PSRFSP.

Descricéo Item n°. Tipo
Suporte de terminagdo universal para conexdo redundante de 16 médulos
‘} PSRFSP acartbes de saidadigital, por meio de dois conectores D-SUB, 37
\;'t polos. (conexdo 1:1). Solugio para aplicagbes de desligamento de 2902913 TG-2D375UB-DO16-ESDAR-UNI
emergéncia (ESD)
Saida digital
Descrigéo Tipo de conexdo Item n°. Tipo
Relé de acoplamento seguro para aplicagdes SIL 3 de alta e ConexaoPush-in 2981978 PSRSCR 24DC/FSP/1X1/1X2
! / baixa demanda, acopla sinais de saida digital a periferia, um
= caminho de corrente de habilitagdo, um contato de sinal,
L/ modulo para aplicagdes de desligamento seguro, filtro de .
pulso de teste, fusivel, largura: 17,5 mm Conexaoparafuso 2981981 PSR SPPR 24DC/FSP/1X1/1X2
9 Relé de acoplamento seguro para aplicagdes SIL 2 de alta e
g . baixa demanda, acopla sinais de saida digital a periferia, dois
=4 caminhos de corrente de habilitagdo, um contato de sinal, Conex&oparafuso 2986575 PSR SCR 24DC/FSP2/2X1/1X2
madulo para aplicagdes de estado seguro desligado, filtro de
.../ pulso de teste integrado, largura: 17,5 mm
5 Relé de acoplamento seguro para aplicagdes SIL 3 de alta e
5 y. baixa demanda, acopla sinais de saida digital a periferia, dois
= caminhos de corrente de habilitagdo, um contato de sinal, Conexaoparafuso 2986960 PSR SCR 24DC/FSP/2X1/1X2
madulo para aplicagdes de estado seguro desligado, filtro de
.../ pulso de teste integrado, largura: 17,5 mm
Acessorios
Descricéo Item n°. Tipo
Conjunto de cabos para transmisséo de sinal no suporte de terminacéo para relés de
acoplamento da série PSR-FSP. Conexdo dos pontos terminais Al e A2 (transmissao
de sinal) a placa de circuito impresso de sinal. Adequado para PSR SCR 2903389 TC-C-PSR3SGA10000A20000
% 24DC/FSP/1X1/1X2 (item n° 2981978 ).
Conjunto de cabos para transmissdo de sinais no suporte de terminacéo para relés
de acoplamento da série PSR FSP. Conex&o dos pontos terminais Al e A2
(transmiss&o de sinal), bem como 31 e 32 (confirmagéo). Adequado para PSR-SCR 2003390 TC-C-PSR3SGA10000A23132
24DC/ FSP/2X1/1X2 (item n° 2986960 ) e PSRSCR24DC/FSP2/2X1/1X2
(item n°® 2986575 ).
Plugue de jumper, para passar pelos contatos de checkback dos slots de médulo nédo
utilizados. Use no suporte de terminac&o para médulos de relé de seguranca da série 2003388 TC-C-PTSM50-00000000J1J1
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https://www.phoenixcontact.net/product/2902913
https://www.phoenixcontact.net/product/2986575
https://www.phoenixcontact.net/product/2986960
https://www.phoenixcontact.net/product/2981978
https://www.phoenixcontact.net/product/2903389
https://www.phoenixcontact.net/product/2986960
https://www.phoenixcontact.net/product/2986575
https://www.phoenixcontact.net/product/2903390
https://www.phoenixcontact.net/product/2903388
https://www.phoenixcontact.net/product/2981978
https://www.phoenixcontact.net/product/2981981

Triagem de sinais 1/ O
Triagem de sinais para sistemas de I/ O universais

Projete o seu sistema universal de distribuicdo de I/ O de forma consistente, desde o campo até o nivel

de controle, com o sistema flexivel de distribuicdo de I/ O: VIP I/O marshalling. O sistema combina a
distribuicdo e o processamento de sinais em uma solucdo independente de controlador para o seu
sistema de 1/0O universal. Acessérios de entrada/saida plugaveis com varias funcdes de interface
permitem a configuracao universal de canais individuais.
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Suas vantagens t,g}‘ﬁﬁnmllm

Reducéo dos tempos de projeto para
planejamento independente do tipo de
sinal e conexao universal continua de 1/0

Menos painéis de controle, mais sinais por
painel: distribuicdo e nivel de interface em

uma placa compacta.

Configuracao plug-and-play a partir de varias placas e
modulos encaixaveis

Amplo espectro de sinais, com SIL, Exi e prote¢éo contra

surtos
Ex

SIL3

IEC 61508

Flexivel o tempo todo: substituicdo facil de médulos com a EX |
fiacdo ja conectada
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